E12315

Resisténcia de terminacao para PROFIBUS-DP

ProfiBus Terminat. Resistor
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Area de aplicacédo
Caracteristica especial sem silicone; Contatos banhados a ouro
Aplicacédo AplicacOes industriais / automacéo industrial
Sem silicone sim
Dados elétricos
Capacidade de carga total [A] 4; (...40 °C)
Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Protecao IP 67
Dados mecanicos
Peso [0] 9,9
Dimensées [mm] 14,5 x 14,5 x 48,5
Material do invélucro PUR
Material porca latdo, niquelado

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - conector

Conexéo: 1 x M12, reto; codificacdo: B; Contatos: 4, dourado; Corpo: PUR; Bloqueio: latdo, niquelado; Max. torque de aperto: 0,6
Nm
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