AC5230

Modulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rapida
ClassicLine 1Al C 1A0 C 2DI
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Caracteristicas do produto
Quantidade de entradas e Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de entradas
saidas analdgicas: 1; Quantidade de saidas analdgicas: 1
Area de aplicacdo
Modelo Involucro para montagem de acordo com as normas DIN,

Apenas para a opera¢gdo com Masters AS-i perfil M4

Aplicacédo Montagem em campo

Dados elétricos
Tens&do de operacéo V] 26,5...31,6 DC
Consumo de corrente max. [mA]

da interface AS 250
Prote¢é&o contra inversado de .

. sim
polaridade
Capacidade de carga total [A] 0,2
Watchdog integrado sim

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de entradas
saidas analdgicas: 1; Quantidade de saidas analdgicas: 1

Quantidade de entradas

digitais 2

Circuito de_ e_ntrada das PNP

entradas digitais

Alimentagdo de sensor das .
AS-i

entradas

Fontes de alimentagéo V] 18...30; (DC)
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Quantidade de entradas 1; (conexdo de sensores de 2, 3 e 4 fios)

analégicas

Corr?n_te da entrada [mA] 420
analdgica

Queda de tenséo méx._por \Y| 10
carga com tensdo nominal

Protec¢édo contra curto- .
circuitos sim
Resolugéo 12 bit

Quantidade de saidas 1; (conexao de atuadores de 2, 3 e 4 fios)

analdgicas

Corrente da saida analégica [mA] 4..20
Queda de tensédo méax. por V] 10
carga com corrente nominal

Resqlu_gao da saida 12 bit
analdgica

Alimentac&o dos atuadores AS-i

para as saidas

Precisao | desvios

Erro de medigcéo 05
[% do valor final] '

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...70
Temperatura de °C

arm:zenamento vl -25...70
Umidade relativa do ar max. [%] 90; (sem condensagao)
Altura méx. acima do nivel do  [m] 2000

mar

Protegéo 1P 67

Certificacdes / testes

EMC EN 50295

IEC 61000-6-2
MTTF [anos] 137
Certificado UL Fontes de alimentacéo Class 2

Valor caracteristico AS-i

Verséo AS-i 3.0

Modo de enderegamento .

ampliado neo

Perfil mestre AS-i M4

Perfil AS-i S-7.5.5

Configuragéo da AS-i E/S [hex] 7

Cddigo ID da AS-i [hex] 5.5

Peso (¢]] 162,6

Invélucro Retangular

Tipo de montagem Montagem rapida; cabo plano AS-i de conexao direta;

montagem segundo as normas DIN; (TH35 (EN 60715))
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Dimensbes [mm] 103 x 45 x 44,7

Materiais PA; Contatos vampiro: CuSn6 revestido de niquel e de estanho

Displays /| elementos de operacao

Display sinal analégico LED, amarelo Canais Al1, AO1
Status de chaveamento LED, amarelo Canais I1...12
em operacao LED, verde AS-i
erro LED, vermelho

Conexao elétrica

Conexdo do médulo Cabo chato

Acessorios

Material incluido parte inferior

Acessorio opcional tampa de protegdo: M12, E73004
Observacoes

Observacdes E possivel uma conexo de 3 cabos com uma ponte externa.

A alimentac¢do de tensdo nos pinos 1 e 3 pode ser
utilizada para alimentar os sensores / atuadores.

Neste caso ndo se produz nenhuma separagéo galvanica com o AS-i.

As entradas e saidas analdgicas (pino 2 e 4) estdo galvanicamente
separados entre si e ndo tém nenhuma conexao com o AS-i.

Nenhuma das conexdes seguintes pode ser conectada a um potencial externo:
I-1/2,1-2, Pin 1, Pin 3
As conexdes estéo ligadas galvanicamente ao cabo AS-i.
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

; Comprimento max. do cabo: 30 m
técnica rapida de montagem para cabo chato AS-i: ; possivel alinhar em trés direcdes

Conexao elétrica - Analdgico

Conexdo: M12; codificacédo: A; Contatos: 5; Comprimento max. do cabo: 30 m

entrada analdgica
alimentacéo do sensor + 24 V
entrada analdgica Al +
alimentacéo do sensor 0 V
entrada analdgica Al -

terra funcional

saida analdgica

alimentacao de atuadores + 24 V
saida analdgica AO +
alimentacao de atuadores 0 V
saida analdgica AO -

terra funcional

a b wdN P

a b wNPF
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Conexao elétrica - digital

Conexao
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Conexdo: M12; codificacédo: A; Contatos: 5; Comprimento max. do cabo: 30 m
1 2

Entrada

soquete I-1/2
alimentacao do sensor L+
entrada de dados 2
alimentacéo do sensor L-
entrada de dados 1

terra funcional FE

soquete I-2

alimentacado do sensor L+
nao conectado
alimentacao do sensor L-
entrada de dados 2

terra funcional FE

a b wWwN P

a b wdNPF
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