E43230

Tubo coaxial para sensores de nivel
LR COAX TUBE G3/4 L150
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1 anel de vedacao

Modelo para sensores de nivel LR

Temperatura do fluido [°C] -20...200

Resisténcia a pressao 16 bar 1,6 MPa

Resisténcia contra vacuo -1000 mbar -0,1 MPa

MAWP nas aplica¢gbes [bar] 16

segundo CRN

Peso [¢]] 135

Materiais Tubo coaxial: 1.4301 (aco inoxidavel / 304); vedacéo: NBR reforgo de fibras; element
centrujacy: PPS reforgo de fibras; ponte de fixagdo: 1.4310 (ago inoxidavel / 301)

Conex&o do sensor conexdo da rosca G 3/4 Rosca interna

Conex&o de processo conexdo da rosca G 3/4 rosca externa

Comprimento L [mm] 150

Acessoérios

Material incluido vedacéo: 1

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca
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