OGH380

Sensor de reflexdao difusa com supressao de fundo
OGH-HPKG/US/V4AICUBE/100MM
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Caracteristicas do produto
Tipo de luz luz vermelha

Invélucro Retangular com rosca M18

Area de aplicacdo

Caracteristica especial Supresséo de fundo
Principio de funcionamento Sensores de reflexdo difusa
Aplicacao IndGstria alimenticia e de bebidas

Dados elétricos

Tensdo de operagéo \Y] 10...30 DC
Tensao de isolacédo V] 32
classificada

Consumo de corrente [mA] 25

Classe de protecéo 1

Protecéo contra inverséo de

polaridade sim
T_empo_ d_e_ atraso (?e [ms] 300
disponibilidade max.

Tipo de luz luz vermelha
Comprimento da onda [nm] 645

Funcao elétrica PNP

Saida comutacéo com luz

Queda de tensdo max. da V] o5

saida de comutagdo DC '

Intensidade de corrente [mA]

maxima constante da saida 200

de comutagao DC

Frequéncia de comutacéo [Hz]

DC 1000

Protegéo contra curto- .
S sim

circuitos
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OGH380

Sensor de reflexdao difusa com supressao de fundo

OGH-HPKG/US/V4AICUBE/100MM

Versdo da protecéo contra
curto-circuito

Faixa de deteccao

por impulso

Alcance [mm]
Alcance de deteccéo do [mm]
objeto branco (90% de

remisséo)

Alcance de detecgdo do [mm]
objeto cinza (18% de

remissao)

Alcance de deteccao [mm]

do objeto preto (6% de
remissao)

Alcance/alcance de deteccdo
ajustavel

Diametro méax. da mancha de [mm]
luz

Dimens@es da mancha de luz
valem para

Supresséo de fundo
disponivel

< 100; (papel branco 200 x 200 mm 90#% remisséao)

<100

<100

<100

a faixa méaxima de deteccéo

sim

Interface de comunicacao
Tipo de transferéncia
Reviséo 10-Link
SDCI-Padrédo

Perfil

Modo SIO
Classe de master port exigida

Tempo min. do ciclo do
processo

Dados do processo 10-Link
(ciclico)

[ms]

Funcdes 10-Link (aciclico)

DevicelDs suportados

Nota

10-Link
COM2 (38,4 kBaud)
1.1
IEC 61131-9

Smart Sensor - SSP 3.1 Measuring Sensor

Common - 1&D Identification and Diagnosis

Function Multiple switching signal
Function Teach channel

sim

A

10
Funcao Comprimento do bit
valor do processo 16
estado do dispositivo 4
informacgado de comutagao binéaria 1

Indicagdo especifica da aplicagdo; contador de horas
de operacéo; Contador de ciclos de comutagao

DevicelD
1131
Para mais informacdes consulte o arquivo PDF IODD em "downloads"

Modo de operacao
default

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C]
Temperatura de [°C]
armazenamento

Protecao

CertificacOes | testes

-25...80
-40...80

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EMC

EN 60947-5-2

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 « 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragges técnicas sem aviso prévio — PT-BR — OGH380-01 — 13.04.2023 — &



OGH380

Sensor de reflexdao difusa com supressao de fundo
OGH-HPKG/US/V4AICUBE/100MM

MTTF [anos] 782

Certificado UL Ta -25...80 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentacdo Class 2
Numero do arquivo UL E174191

Dados mecanicos

Peso [¢]] 74,65

Invélucro Retangular com rosca M18

Dimens®es [mm] 52,9x20x 35,9

Designacgéo da rosca M18 x 1

Materiais invélucro: 1.4542 (17-4 PH / 630); parte traseira do invélucro: PEI

Material da lente protetor frontal:PEI

Orientagéo da lente optica lateral

Displays | elementos de operacao
Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
em operagéo 1 x LED, verde

Acessoérios

Material incluido porca de fixacéo: 1

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4

2 1
3.!4

Conexao
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OGH380

Sensor de reflexdao difusa com supressao de fundo
OGH-HPKG/US/V4AICUBE/100MM

Outros dados

Repetibilidade / precisdo: 6

Reprodutibilidade dos valores de medi¢éo

Abstand branco (90 % de remissao) Preto (6%...90% de remisséao)
20 mm 0,5mm 1,0 mm

50 mm 0,8 mm 2,0 mm

100 mm 1,5mm 4,5 mm

Preciséo

Abstand branco (90 % de remisséo) Preto (6%...90% de remissao)
20 mm +1,5mm +1,8 mm

50 mm + 3,0 mm +3,5mm

100 mm +5,0mm + 6,5 mm

As valores aplicam-se a

Luz externa sobre o objeto <10 kIx
condi¢cdes ambientais constantes 23 °C /960 hPa
duracéo de acionamento minima em minutos 10
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