E43019

Adaptador de fixacdo para sensores de processo
FITTING LI G3/4/D16

Area de aplicacdo

Modelo para sensores de nivel capacitivos LI
Montagem Adaptador de fixacédo
Resisténcia a pressao 0,5 bar 0,05 MPa

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] 0...60

Dados mecanicos

Peso [0] 67,8

Dimensoées [mm] @31/L=36

Materiais involucro: latdo niquelado; face ativa: TPE; vedacédo: FKM
Méax. torque de aperto [Nm] 10

Conexao do sensor @ 16 mm

Conexéo de processo conexdo da rosca G 3/4 rosca externa

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca
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