E12861

Conexado através de bornes com mola

Cageclamp set /| 1pcs. 4-pin, 8pcs. 6-pin
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Area de aplicacdo

Aplicacdo Aplicag®es industriais / automacao industrial
Dados elétricos
Corrente de carga max. [A] 8; (1,5 mm?)

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -40...120

Dados mecanicos

Peso d] 31,25
Materiais invélucro: PA; pecas condutoras de corrente: liga de cobre estanhado
Observacoes 1 x 4 fios
8 x 6 fios
Unidades por embalagem 9 peca

Conexao elétrica

grampos de gaiola de mola: 0,2...1,5 mm?; AWG 24...16
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