LI5131

Sensor de nivel para deteccao de nivel limite
L10132--K-00KQPKG/US
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Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 2

saidas
Ajuste de fabrica fluidos & base de agua
Comprimento da sonda L [mm] 132

Area de aplicacéo

Caracteristica especial Contatos banhados a ouro

Substancias Fluidos liquidos

Constante dielétrica da

substancia >18

Fluidos recomendados agua; fluidos a base de agua; 6leos; substancias a base de 6leo
Nao utilizavel para ver capitulo “Utilizag&o” do manual de operagéo.
Temperatura do fluido [°C] -25...85

Resisténcia a pressao 0,5 bar 0,05 MPa

Resisténcia contra vacuo [mbar] -500

Dados elétricos

Tensdo de operagéo V] 9,6...35 DC; (I0-Link: 18...30 DC)
Consumo de corrente [mA] <15

Classe de protecéo 1l

Protecao contra inverséo de

polaridade sim
Retardo de prontidao [s] <1
Principio de medida capacitivo
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Entradas/saidas

Quantidade de entradas e

saidas Quantidade de saidas digitais: 2

Saidas totais 2

Sinal de saida sinal de comutacéo; 10-Link
Funcao elétrica PNP/NPN

Quantidade de saidas digitais 2

Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)
Queda de tensdo max. da V] o5

saida de comutagdo DC '

Intensidade de corrente [mA]

maxima constante da saida 100

de comutagdo DC
Protecéo contra curto-

L sim
circuitos
Versdo da protecdo contra .
L por impulso
curto-circuito
Protecdo contra sobrecarga sim

Faixa de medicao / de ajuste

Ajuste de fabrica fluidos & base de 4gua
Comprimento da sonda L [mm] 132
Zona ativa A [mm] 28

Medicdo de temperatura
Alcance de medigdo [°C] -25...85

Precisao /| desvios

Medicdo de temperatura

Preciséo K] 1,5
Resolucéo K] 0,1
Dinamica de resposta T09 [s] 240

Tempos de reacao

Tempo de resposta [s] <0,3

Interface de comunicagdo 1O-Link

Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)

Revisdo 10-Link 1.1

SDCI-Padrao IEC 61131-9

Perfil Common - 1&D Identification and Diagnosis
Function Measurement data, standard resolution

Modo SIO sim

Classe de master port exigida A

Dados do processo 5

analdgicos

Dados do processo binarios 2

Tempo min. do ciclo do [ms] 45

processo
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DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 1053
Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...85
ammasenamento - 25..85
Protecdo IP 68; IP 69K; (7dias /3 m de profundidade na agua/ 0,3 bar: IP 68)
CertificacOes | testes
EMC DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 em reservatorios metalicos fechados
DIN EN 61000-6-4 em reservatorios plasticos ou reservatorios
metdlicos abertos
Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 12 g (11 ms)
Resisténcia a vibragbes DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 433
Certificado UL NUmero de aprovagéo UL HO13
Numero do arquivo UL E174191
Peso [g] 203,55
Materiais PP reforgo de fibras
Materiais em contato com o
fluido PP
Diametro da sonda [mm] 16

Displays /| elementos de operacao

Display em operagao LED, verde
Status de chaveamento LED, amarelo
Elementos operacionais Botdo de programacéo indutivo

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexéo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4, dourado
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Conexéao
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OuUT1: saida de comutacéo
OouT2: saida de comutagao
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