UIT512

Ultraschallsensor
UIA06000HOKG/US

Auslaufartikel
Auslaufdatum: 31.03.2026

Alternativartikel: UIT513 oder UIT514
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehdors eventuell abweichende technische Daten.
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Produktmerkmale

Elektrische Ausfiihrung NPN
Ausgangsfunktion SchlieRer / Offner; (parametrierbar)
Schaltabstand [mm] 350...6000; (Target: 400 x 400 mm)
Gehé&use Gewindebauform
Abmessungen [mm] M30x1,5/L=103,8

Elektrische Daten

Betriebsspannung V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] <30
Schutzklasse 1
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzogerungszeit  [s] <0,3
Wandlerfrequenz [kHz] 75

Ein-/Ausgédnge

Anzahl der Ein- und Anzahl der digitalen Ausgange: 2

Ausgange

Gesamtzahl Ausgéange 2
Elektrische Ausfiihrung NPN
Anzahl der digitalen 2
Ausgange

Ausgangsfunktion SchlieRer / Offner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall V] 29
Schaltausgang DC '
Dauerhafte [mA]

Strombelastbarkeit des 100
Schaltausgangs DC

Schaltfrequenz DC [Hz] 1
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Kurzschlussschutz ja

Uberlastfest ja

Erfassungsbereich

Schaltabstand [mm] 350...6000; (Target: 400 x 400 mm)
Blindzone [mm] 350

Offnungswinkel zylindrisch [°] 15; (x¥2)

ng. Abweichung vpm 90° [°] +4

Winkel Sensor / Objekt

Genauigkeit | Abweichungen

Temperaturkompensation ja

Hysterese [%0] 1

Schaltpunktdrift [%0] -5...5
Wiederholgenauigkeit 1%

Auflésung [mm] 3

Hinweise zur Genauigkeit / Die angegebenen Werte werden nach einer
Abweichung Aufwéarmzeit von mindestens 20 Minuten erreicht

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...70
Lagertemperatur [°C] -30...80
Schutzart IP 67

Zulassungen / Priifungen

EMV EN 61000-4-2 ESD 4 kv CD/8kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 3Vim
EN 61000-4-4 Burst 2 kv
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 3V
EN 55011 Klasse A
Schwingfestigkeit EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm Amplitude, Schwingdauer 5
min., 30 min. je Achse bei Resonanz oder 55
Hz
Schockfestigkeit EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms Halbsinus; je 3 Schocks in jede
Richtung der 3 Koordinatenachsen
MTTF [Jahre] 143
UL-Zulassung Ta -20...70 °C
Spannungsversorgung Class 2
File Nummer UL E174191
Gewicht [a] 241
Gehause Gewindebauform
Abmessungen [mm] M30x1,5/L=103,8
Gewindebezeichnung M30x 1,5
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik
Anzugsdrehmoment [Nm] 100

Anzeigen | Bedienelemente

Anzeige Schaltzustand 2 X LED, gelb
Echo 1 x LED, grin
Teach-Funktion ja
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Lieferumfang Befestigungsmuttern: 2 x M30, Edelstahl
Bemerkungen

Bemerkungen Betriebsspannung "supply class 2" gemaf cULus
Verpackungseinheit 1 Stiick

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4

©
3 4

Anschluss

L+

Diagramme und Kurven

@ 900
— ——__.__——-_——-
£ 600 ——="= T ~_
= e

300

0 1000 2000 3000 4000 5000——6000——7000
ﬁ\ 4/
-900
[mm] (1)
Distanz

Standard-Schallkeule
Mittlere Schallkeule

A W N

Schmale Schallkeule

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 » 45128 Essen — Technische Anderungen behalten wir uns ohne Ankiindigung vor! — DE-DE — UIT512-00 — 13.04.2023 — &



