KI15030

Sensor capacitivo NAMUR
KI-2015-N/NI/1D/1G
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Caracteristicas do produto

Funcao elétrica NAMUR

Saida normalmente fechado
Alcance de deteccao [mm] 15

Invélucro forma construtiva de roscas
Dimensbes [mm] M30x1,5/L=81

Dados elétricos

Conexdo com o amplificador

de comutacdo sim

Amplificador conexado com circuitos elétricos seguros e homologados
com os valores maximos: U=15V/1=50 mA /P =120 mW

Tensao nominal DC \Y] 8,2; (1kQ)

Tensao de conexdo DC V] 7,5...15

Consumo de corrente [mA] < 1; (blogueado; condutor: > 2,2)

Classe de protecédo I

Principio de medida capacitivo

Funcéo elétrica NAMUR

Saida normalmente fechado
Frequéncia de comutacéo [Hz] 40

DC

Erotggéo contra curto- sim

circuitos

Faixa de deteccao
Alcance de deteccao [mm] 15

Distancia de comutacéo

ajustavel sim
Configuracéo de fabricada  [mm] 15
distancia de comutacao

Distancia real de comutagdo [mm] 15+ 10 %

Sr
Precisao / desvios

Fator de correcédo vidro: 0,4 / &gua: 1 / cerdmica: 0,2 / PVC: 0,2
Histerese [% de Sr] 1...15
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Varia¢@o no ponto de

comutag&o -15...15
[% de Sr]

Condi¢cdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -20...60

Protecéo IP 65

Certificacdes | testes

Aprovacao DMT 01 ATEX E 020 X; TIIS TC15627; IECEx BVS 06.0003X
Identificacdo dos aparelhos e .
ATEX El 111G ExiallB T6 Ga
gj Il 1D Ex ia lIC T200 90°C Da
EMC IEC 60947-5-2
MTTF [anos] 841
Classificacao de seguranca
Capacidade prépria méax. [nF] 375
Induténcia propria max. [pH] 1

Dados mecanicos

Peso g] 212,5

Invélucro forma construtiva de roscas

Montagem ndo embutido

Dimensbes [mm] M30x1,5/L=81

Designacéo da rosca M30 x 1,5

Materiais invélucro, com potencidémetro: PBT; porca: PA; tampas: TPE-E

Displays /| elementos de operacao

Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica
cabo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm?2

Conexao
BN
d +
\, BU
Cores dos fios :
BN = marrom
BU = azul
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