E21084

Kit de montagem com protecdo para sensores optoeletronicos
05 PROTECTIVE BRACKET ROD
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Modelo montagem do cilindro de aperto, com protec¢éo do aparelho, para tipos, O5

Dados mecanicos

Peso [a] 345,5
Tipo de montagem superficie; (M10)
Materiais 1.4571 (aco inoxidavel / 316Ti); cilindro de fixa¢&o: zinco moldado sob presséo
Material incluido parafusos cilindricos: 1 x (M10 x 120 mm)
Porcas: 2 x M10
arruelas: 2

parafusos cilindricos: 2 x (M5 x 16 mm)
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Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca
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