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Area de aplicacédo
Caracteristica especial sem silicone; sem halogénio; Contatos banhados a ouro;
cabo blindado; Tolerancias para dobras e deslocamentos
Modelo cabo de Ethernet, codigo D
Aplicagéo Aplicacdes industriais / automac&o industrial; Aplicacdo em maquinas de ferramentas,
refrigerantes e lubrificantes; Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s
Sem silicone sim

Dados elétricos
Tensédo de operacéo V] 30 AC/60DC
Classe de protecéo 1l

Capacidade de carga total [A] 4

Temperatura ambiente [°C] -40...90

;I';rgf;;atura ambiente [°C] 2590

Protecao IP 65; IP 67

Peso [a] 326,4

Material do invélucro TPU

Material porca latdo, niquelado

Tolerancias para dobras e .

deslocamentos sim

Tolerancias para dobras e raio de flexdo em aplicacéo flexivel min. 10 x diametro do cabo

deslocamentos velocidade de movimento max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal

de 5m e aceleracdo méaxima de 5 m/s2

ciclos de curvatura > 3 Mio.
esforco de torgcéo + 180 °/m

Observacdes
Unidades por embalagem 1 peca
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Conexao elétrica - conector

Conexdo: 1 x M12, angular; codificagdo: D; Contatos: 4, dourado; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latdo, niquelado; Max. torque de
aperto: 0,6...1,2 Nm; Cabo de conexao blindado: blindagem aplicada
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Conexao elétrica

cabo: 5 m, PUR, sem halogénio, verde, @ 6,5 mm, blindado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm?2 (7 x & 0,25 mm )
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Cores dos fios :
BU = azul
oG = laranja
WH = branco
YE = amarelo
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