TM4541

Sensor de temperatura com conexao de processo
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Caracteristicas do produto

Alcance de medigdo -40...150 °C -40...302 °F

Conexdao de processo conexdo da rosca G 1/2 rosca externa cone de vedagéo
Comprimento de instalagdo  [mm]

EL 150

Area de aplicacdo

Caracteristica especial Contatos banhados a ouro

Elemento de medicéo 1 x Pt 100; (para DIN EN 60751, classe A)
Substancias fluidos liquidos e gasosos

Resisténcia a pressao 160 bar 16 MPa

Aviso da resisténcia a Sensor

pressao Para a instalagdo no adaptador, valem as especificag6es do adaptador.
Profurldidade minima de [mm] 15

imerséo

Dados elétricos

Classe de protecéo 1l

Faixa de medicao / de ajuste
Comprimento da sonda L [mm] 150
Alcance de medigao -40...150 °C -40...302 °F

Precisao |/ desvios
Precisdo K] + (0,15 K + 0,002 x]t|)

Tempos de reacao

Tempo dindmico de [s]

respostas T05 / T09 1/3; (de acordo com DIN EN60751)

Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
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TM4541

Sensor de temperatura com conexao de processo

TM-150KFER12- usi
armasenamento - 40.-100
Protecao IP 68; IP 69K
CertificacOes | testes
Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-2-27 50 g (11 ms)
Resisténcia a vibragbes DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 22831
Certificado UL NuUmero de aprovacédo UL K004

Numero do arquivo UL E217884
Dados mecanicos
Peso [a] 155,5
Invélucro Cilindrico
Dimensées [mm] @245/L=211,6
Materiais 1.4404 (ago inoxidavel / 316L)
?I/lu?;?ais em contato com o 1.4404 (ago inoxidavel / 316L) eletropolido
Max. torque de aperto [Nm] 30...50
Conexdao de processo conexdo da rosca G 1/2 rosca externa cone de vedacéo

Caracteristica da superficie
Ra/Rz das superficies que

Ra < 0,8 pm
entram em contato com as
substancias
Didametro da sonda [mm] 6
Comprimento de instalagdo  [mm]
150
EL
Observacoes
Observacoes tensdo de servico "supply class 2" conforme cULus
Os valores para seguranga aplicam a agua.
Unidades por embalagem 1 peca
Conexao elétrica
Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4, dourado
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