ACb5226

AS-Interface-Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik
ClassicLine 4Al C AUX IP67
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Produktmerkmale

Anzahl der Ein- und

Ausginge Anzahl der analogen Eingénge: 4

Einsatzbereich

Ausfiihrung Klemmschienengehause
Applikation Feldmontage
Elektrische Daten

Betriebsspannung vl 18...31,6 DC
Max_. Stromaufnahme aus [mA] 50

AS-i

Verpolungsschutz ja
Strombelastbarkeit gesamt [A] 2
Zusatzliche V] 16...30 DC: (AUX)
Spannungsversorgung

Max. Stromaufnahme aus [mA]

zusatzlicher Versorgung 2000

Ein-/Ausgénge

Anzahl der Ein- und

Ausgange Anzahl der analogen Eingénge: 4

Eingange
Sensorversorgung der

- AUX
Eingénge
A.nza..h | der analogen 4; (Anschluss von 2-, 3- und 4-Draht-Sensoren)
Eingange
Analogeingang Strom [mA] 4..20

Max. Spannungsabfall Gber V]

Birde bei Nennspannung 10
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ACb5226

AS-Interface-Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik
ClassicLine 4Al C AUX IP67

Kurzschlussfest ja

Auflésung 12 bit

Genauigkeit /| Abweichungen

Genauigkeit 0,5; (% vom Messbereichsendwert; Toleranz unter Einfluss
elektromagnetischer Stérungen: < + 1 % vom Messbereichsendwert)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Lagertemperatur [°C] -25...70

Max. zuléssige relative [%0] L .
Luftfeuchtigkeit 90; (nicht kondensierend)
Max. Hohe tiber NN [m] 2000

Schutzart IP 67

Zulassungen / Prifungen

EMV EN 50295

EN 61000-6-2

EN 61000-6-3
MTTF [Jahre] 105
UL-Zulassung Spannungsversorgung Class 2

AS-i Kennwerte

AS-i Version 2.11; 3.0

Erweiterter Adressiermodus nein

AS-i Master Profil M3; M4

AS-i Profil S-7.3.E

AS-i E/A-Konfiguration [hex] 7

AS-i ID-Code [hex] 3.E

AS-i Zertifikat 123501

Gewicht [0] 188

Gehéuse Quaderformig

Montageart Schnellmontage; AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar;
Tragschienenmontage; (TH35 (EN 60715))

Abmessungen [mm] 103 x 45 x 44,7

Werkstoffe PA; Piercingkontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt

Anzeigen | Bedienelemente

Anzeige Analogsignal LED, gelb Kanéle All...Al4
Betrieb LED, grin AS-i, AUX
Fehler LED, rot

Modulanschluss Flachkabel

Lieferumfang Unterteil

Zubehor optional Verschlusskappe: M12, E73004
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ACb5226

AS-Interface-Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik
ClassicLine 4Al C AUX IP67

Bemerkungen
Bemerkungen Zwischen AS-i und AUX und zwischen AS-i und den
Analogeingangen bestehen galvanische Trennungen.
Zur Speisung der Sensoren kann die Spannungsversorgung
an den Pins 1 und 3 verwendet werden.
Ein 3-Leiter Anschluss ist mit externer Briicke moglich.
Verpackungseinheit 1 Stick

Elektrischer Anschluss
Schnellmontagetechnik fir AS-i Flachkabel: ; Ausrichtung in drei Richtungen mdéglich

Steckverbindung: M12; Codierung: A; Kontakte: 5

Sensorversorgung +24V
Analogeingang Al +
Sensorversorgung 0V
Analogeingang Al -
Funktionserde
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