PG1400

Sensor de pressao com exibicao analégica
PG-400-REB12-MFRKG/US/ IP
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Display analégico
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anel de LED colorido

ponteiro de LED

LED do estado de comutacao

display alfanumérico digital de 4 digitos

LED de status

botées de comando épticos

conexdo darosca G 1/2 rosca externa DIN EN 837-1
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Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 1; Quantidade de saidas analégicas: 1

saidas

Alcance de medigao 0...400 bar 0...5800 psi

Conexéo de processo conexao da rosca G 1/2 rosca externa DIN EN 837-1
Caracteristica especial Contatos banhados a ouro

Aplicacdo para aplica¢gfes industriais

Substancias fluidos liquidos e gasosos
Temperatura do fluido [°C] -25...80; (temperatura mais alta sob solicitagao)
Min. Berstdruck 1200 bar 17405 psi
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PG1400

Sensor de pressao com exibicao analégica
PG-400-REB12-MFRKG/US/ IP

Resisténcia a pressao 800 bar 11603 psi
Resisténcia contra vacuo -1000 mbar 14,5 psi
Tipo de presséo pressao relativa; vacuo

Dados elétricos

Tens&o de operagéo V] 18...30 DC
Consumo de corrente [mA] 25...260

Resisténcia de isolamento [MQ]

100; (500 V DC)
min.

Classe de protecéo 1l

Protecgédo contra inversao de

polaridade sim
Retardo de prontiddo [s] <0,5
Watchdog integrado sim

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 1; Quantidade de saidas analdgicas: 1

saidas
Saidas totais 2
Sinal de saida sinal de comutagéo; sinal analdgico; 10-Link
Funcéo elétrica PNP/NPN
Quantidade de saidas digitais 1
Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)
Queda de tensdo max. da \Y] 5
saida de comutagdo DC
Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 100
de comutagdo DC
Frequéncia de comutacéo [Hz]
125

DC
Quantidade de saidas 1
analégicas
Corrente da saida analégica [mA] 4...20, invertivel; (de escala ajustavel)
Carga max. [Q] 500
Protecéo contra curto- .

A sim
circuitos
Versao da protegao contra .

) por impulso

curto-circuito
Protegé&o contra sobrecarga sim

Faixa de medicao / de ajuste

Alcance de medigdo 0...400 bar 0...5800 psi
Ponto de comutagdo SP 0...400 bar 0...5800 psi
Ponto inicial do sinal 0...320 bar 0...4640 psi
analégico

Ponto final do sinal analdgico 80...400 bar 1160...5800 psi
Em intervalos de 0,1 bar 10 psi
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PG1400

Sensor de pressao com exibicao analégica

PG-400-REB12-MFRKG/US/ IP

Area de medicéo (bar)
Ajuste de fabrica

Area de medigao (psi)
Ajuste de fabrica

Precisao |/ desvios

SP1 =100 bar

SP2 =92 bar

ASP = 0,00 bar AEP = 400 bar
dAP =0,06 s dAA=0,06s
SP1 = 1450 psi

SP2 =1330 psi

ASP = 0,00 psi AEP = 5800 psi
dAP =0,06 s dAA=0,06s

Precisdo do ponto de ajuste
[% de duragéo]

Repetibilidade [% de duragéo]

Desvio de caracteristicas

[% de duragéo]
Estabilizacéo do ponto zero

[% de duragéo]

Desvio de histerese

[% de duragéo]
Estabilidade ao longo do
tempo

[% de duragéo]
Coeficiente de temperatura do
ponto zero

[% de duracédo / 10

<+0,8; (DINEN IEC 62828-1; Turn down 1:1)

<*0,1; (nas variacdes de temperatura < 10K; Turn down 1:1)

<+0,8; (DIN IEC EN 62828-1 incl. erro do ponto zero
e de torque, ndo-linearidade, histerese; Turn down 1:1)

IO-Link, saida analdgica 0,3; (veja o manual de operacgéo

comportamento do ponto zero)
display, saida de comutagéo 0,6

<+0,6; (Turn down 1:1 -25...80°C)

<+0,1; (Turn down 1:1; por ano)

<+0,3; (0...70 °C)

<+0,3; (0...70 °C)

Tempos de reacdo

K]
Coeficiente de temperatura da
amplitude

[% de duracédo / 10

K]
Tempo de resposta min. da [ms]
saida de comutacdo dAP
Amortecimento do valor de [s]
processo dAP
Amortecimento da saida [s]
analégica dAA
Tempo da resposta de passo [ms]

saida analdgica

3

0...99,99

0...99,99

7

Interface de comunicacao
Tipo de transferéncia
Reviséo 10-Link
SDCI-Padrédo

10-Link
COM3 (230,4 kBaud)
1.1
IEC 61131-9
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PG1400

Sensor de pressao com exibicao analégica
PG-400-REB12-MFRKG/US/ IP

Perfil Smart Sensor - SSP 4.2.1 Measuring and Switching Sensor, high
resolution, 1 channel
BLOB Binary Large Object transfer
Common - 1&D Identification and Diagnosis
Extension Sensor Control Wide
Extension Quantity detection, switches when value
exceeds the setpoint
Function Locator
Function ProductURI
Modo SIO sim
Classe de master port exigida A
Tempo min. do ciclo do [ms] 13
processo
Resolugéo 10-Link presséo [bar] 0,02
Dados do processo 10-Link Funcéo Comprimento do bit
(ciclico) pressao 32
estado do dispositivo 4
informacgado de comutagao binaria pressédo 2
Funcdes 10-Link (aciclico) Indicag&o especifica da aplicagdo; temperatura interna; contador de horas de
operagédo; Contador de ciclos de comutagéo; Contador de pressao de pico
DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 1845
Temperatura ambiente [°C] -25...70
ammazenamento - -40..100
Protegéo IP 67; IP 69; (conforme DIN EN 60529)
EMC DIN EN 61326-1
Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resisténcia a vibragbes DIN EN 60068-2-6 10 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 115
Software Embedded incluido sim
Certificado UL Numero de aprovagédo UL Jo64
Numero do arquivo UL E174189
Diretiva de equipamentos sob Boas praticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos
presséo do grupo 2; substancias do grupo de fluidos 1 sob encomenda

Dados mecanicos

Peso [a] 693,5

Invélucro invélucro do mandémetro

Dimensoées [mm] 160 x 100 x 57

Materiais Involucro: 1.4404 (aco inoxidavel / 316L); conector M12: PPSU;
vedacdo: FKM; visor: Vidro de segurancga laminado 4 mm

Materiais em contato com o célula de medigdo: Al203 (Ceramica); Conexdo de

fluido processo: 1.4404 (ago inoxidavel / 316L); vedagao: FKM

Ciclos de pressao min. 100 milhGes

Conex&o de processo conexao da rosca G 1/2 rosca externa DIN EN 837-1
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PG1400

Sensor de pressao com exibicao analégica
PG-400-REB12-MFRKG/US/ IP

Elemento de ;

estrangulamento disponivel sim

Displays / elementos de operacao

Display Ponteiro LED, branco ; 72 passos
gréfico de barras LED multicolor ; 72 passos
valores de medigéo exibi¢do alfanumérica, branco 4 digitos
Status de chaveamento LED, amarelo
estado do dispositivo LED, vermelho / verde
Unidade do display LED, branco
Display rotacéo do display: 320°

Unidade do display bar; psi

Elementos operacionais 3 botdes de comando épticos

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4, dourado

2 1
3 4
Conexao
Yoam
/2o out
e
NP
1 L+
2 ouT AO
3 L-
4 MP DO (NO/NC), 10-Link
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