E3M178

Anschlussleitung mit Steckverbindung
ecomatDisplay/Cable/40p/O3M/SurroundView
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Einsatzbereich
Applikation Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation; Einsatz in mobilen und rauen Anwendungen

Elektrische Daten

Betriebsspannung V] <36 DC
Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 65; IP 67; (M12-Steckverbindung)
Gewicht [a] 1209

Werkstoff Griffkdrper PA 6.6-GF30/ PBT-GF15
Werkstoff Uberwurfmutter PBT-GF30

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stick
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Elektrischer Anschluss - AMP-Stecker

Steckverbindung: 1 x AMP-Junior Timer; Griffkérper: PA 6.6-GF30 / PBT-GF15, schwarz; Arretierung: PBT-GF30
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Elektrischer Anschluss
Kabel: 2,5 m, PUR; FLRY-B; 8 x 0,34 mm?, PVC + 24 x 0,5 mm?2, PVC + 5 x 1,0 mm?, PVC + 3 x 2,5 mm?, PVC + (Schirm mit Ring-
Kabelschuh versehen (M5) )

Elektrischer Anschluss - Buchse Video 0 ... Video 3

Steckverbindung: 4 x M12, gerade; Codierung: A; Kontakte: 5

Schirm

n.c.

VIDEOO...3_ GND (AMP-Stecker: 82, 98, 99, 100)
VIDEOQQO...3_ SIGNAL (AMP-Stecker: 106, 107, 108, 109)
n.c.

Elektrischer Anschluss - Buchse CAN O ... CAN 1
Steckverbindung: 2 x M12, gerade; Codierung: A; Kontakte: 5

a b wWwN P

Schirm

VBB Cameras (-)

GND (AMP-Stecker: 120)
CANO_H (AMP-Stecker: 92)
CANO_L (AMP-Stecker: 84)

a b wWwN P

Elektrischer Anschluss - Buchse CAN 2 ... CAN 3
Steckverbindung: 2 x M12, gerade; Codierung: A; Kontakte: 5

Schirm

VBB Cameras (-)

GND (AMP-Stecker: 120)
CAN1_H (AMP-Stecker: 93)
CAN1_L (AMP-Stecker: 85)

a b wWwN

Elektrischer Anschluss - Anschluss Audio Kabel

Schirm AUDIO_IN_GND (AMP-Stecker: 102)
1 braun HEAD_OUT_R (AMP-Stecker: 103)
2 weild AUDIO_IN_L (AMP-Stecker: 109)

3 blau AUDIO_IN_R (AMP-Stecker: 101)

4 schwarz HEAD_OUT_L (AMP-Stecker: 111)
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