TS2659

Sensor de temperatura com cabo e sonda de rosca
TS-PT100-SCREW-IN M6
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Caracteristicas do produto
Alcance de medigao -30...180 °C -22...356 °F
Conex&o de processo conexdo da rosca M6 rosca externa

Area de aplicacédo
Elemento de medigdo 1 x Pt 100; (para DIN EN 60751, classe A)

Montagem sensor de contato para corpos sélidos

Dados elétricos

Classe de protecao 1

Faixa de medicao / de ajuste

Alcance de medicéo -30...180 °C -22...356 °F
Precisdo K] + (0,15 K + 0,002 x|t])
Tempos de reacdo

Tempo dinamico de [s] .

respostas T05 / T09 3/8; (de acordo com DIN EN60751)

Condi¢cdes ambientais
Protecéo IP 67

Certificacdes | testes
MTTF [anos] 10378

Dados mecanicos

Peso [a] 110,7

Invélucro Cilindrico

Modelo Sensor parafusado
Materiais 1.4404 (aco inoxidavel / 316L)
Conexdo de processo conexao da rosca M6 rosca externa
Diametro da sonda [mm] 4

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 + 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteracdes técnicas sem aviso prévio — PT-BR — TS2659-00 — 22.01.2010 — &



TS2659

Sensor de temperatura com cabo e sonda de rosca
TS-PT100-SCREW-IN M6

Conexao elétrica

cabo: 2 m, silicone

Conexdo: 1 x M12; codificagéo: A; Contatos: 4
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