LDH112

Sensor de umidade do 6leo
OIL HUMIDITY SENSOR IO-LINK
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Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e
saidas

Conexdao de processo conexdao darosca G 1/2

Quantidade de saidas digitais: 1

Area de aplicacdo

Caracteristica especial Contatos banhados a ouro
Substancias 6leos minerais; éster sintético; bio-6leos
N&o utilizvel para ver capitulo “Utilizacdo” do manual de operagéo.
Temperatura do fluido [°C] -40...120

Resisténcia a pressao 50 bar 5 MPa

Resisténcia contra vacuo [mbar] -1000

Dados elétricos

Tensao de operacéo \Y| 18...30 DC
Consumo de corrente [mA] <50

Classe de protecéo 1l

Protec¢édo contra inversao de

polaridade sim
Retardo de prontidéo [s] 2
Capacidade de carga total [A] 0,065

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 1

saidas

Saidas totais 1
Sinal de saida 10-Link
Quantidade de saidas digitais 1

Faixa de medicao / de ajuste
Alcance de medigdo [% RH] 0...100

Medicao de temperatura
Alcance de medicdo [°C] -40...120
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Sensor de umidade do 6leo
OIL HUMIDITY SENSOR IO-LINK

Precisao | desvios

Preciséo +3; (5% na faixa de <10%, >90%)
Repetibilidade +0,5%
Resolugdo [%] 0,1; (valor do processo)

Medicdo de temperatura

Precisao K] +1
Repetibilidade K] +0,5
Resolucéo K] 0,1

Tempos de reacao
Tempo de resposta [s] 6leo: TO9 < 30

Medicdo de temperatura

Tempo de resposta [s] 6leo: TO9 < 30
Interface de comunicacao 1O-Link
Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)
Reviséo 10-Link 1.1
SDCI-Padrdo IEC 61131-9
Perfil Common - 1&D Identification and Diagnosis
Function Measurement data, standard resolution
Modo SIO né&o

Classe de master port exigida

Dados do processo

analégicos 5

Tempo min. do ciclo do [ms] 45

processo

DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 1249

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -40...85
armesenaments - 40..85
Umidade relativa do ar max. [%0] 100
Protecéo IP 68; IP 69K; (7dias /3 m de profundidade na agua/ 0,3 bar: IP 68)
EMC DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resisténcia a vibragbes DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 284
Certificado UL Numero do arquivo UL E364788
Diretiva de equipamentos sob Boas praticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos
pressao do grupo 2; substancias do grupo de fluidos 1 sob encomenda

Dados mecanicos
Peso [o] 119,55
Materiais 1.4404 (aco inoxidavel / 316L); PEI; vedag&o: FKM

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 » 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragées técnicas sem aviso prévio — PT-BR — LDH112-00 — 02.09.2024 — &



LDH112

Sensor de umidade do 6leo
OIL HUMIDITY SENSOR IO-LINK

Materiais em contato com o 1.4404 (ago inoxidavel / 316L); PA6 GF50; resina ep0Oxi; vedagdo: NBR

fluido

Conexdo de processo conexdo da rosca G 1/2

Observacoes

Observacdes Valores percentuais relativos a preciséo referem-se a faixa de medicéo
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica
Conexdao: 1 x M12 (EN 61067-2-101); codificagdo: A; Contatos: 4, dourado
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Conexéao
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Cadificagao de cores conforme DIN EN 60947-5-2
BK= preto
BN= marrom
BU= azul
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