E40159

Prozessadapter fiir kleine Durchflussmengen
FLOW ADAPT SF PTFE
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Einsatzbereich
Ausfihrung fur Stromungssensoren mit Keramik-Messfuhler GY4
Montage Uber Einschraubverschraubung G1/8A, Einbaulage beliebig
Mediumtemperatur [°C] 0...80
Druckfestigkeit 30 bar 3 MPa

Mess-/Einstellbereich
Durchflussbereich [ml/min] 2..50

Zulassungen / Prifungen
Druckgeraterichtlinie Eine mdgliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch
und vom Anwender / Betreiber durchzufihren.

Sicherheitshinweise Die Vertraglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff
muss in allen Applikationen geprift werden.

Mechanische Daten

Gewicht [g] 48

Werkstoffe PTFE
Sensorikanschluss G l/4
Prozessanschluss G 1/8

Zubehdr notwendig Adapter: 1 x G1/4 BSPP, in Verbindung mit einem
Strémungssensor der Baureihe S, E40176

Bemerkungen Nur in Kombination mit dem Relativmodus des Stromungssensors nutzbar.
Verpackungseinheit 1 Stick
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