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Area de aplicacéo
Caracteristica especial sem silicone; Contatos banhados a ouro
Aplicacéo Aplicagdes industriais / automagao industrial
Sem silicone sim

Dados elétricos
Tensao de operacéo \Y| <50 AC/<60DC; (cULus: 30 AC/42DC)

Classe de protecéo 1l

Capacidade de carga total [A] 3
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Aviso sobre a temperatura do cULus: ...65 °C
ambiente
Protecao IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Certificado UL Fontes de alimentacéo Class 2
Numero do arquivo UL E191684
Peso [a] 30,2
Materiais invélucro: PA laranja
Material porca latdo, niquelado
Material da vedacgéo FKM

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - conector C

Conex&o: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4, dourado; Bloqueio: latdo, niquelado; Max. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm
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Conexao elétrica - soquete A/IB

Conexdo: 2 x M8; codificacdo: A; Contatos: 3, dourado; Bloqueio: latédo, niquelado; vedacédo: FKM; Max. torque de aperto: 0,3...0,5

Nm
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