KF5001

Sensor capacitivo
KFA3040BBPKGINI/US

Y

1 LED 4 x 90°
2 com potenciémetro

C € BI.IS EE

LISTED

Caracteristicas do produto

Funcéo elétrica PNP

Saida normalmente aberto
Alcance de deteccao [mm] 1..6

Invélucro forma construtiva de roscas
DimensGes [mm] M12x1/L =60

Area de aplicacdo

Substancias material a granel seco; liquidos

Dados elétricos

Tensédo de operacéo V] 10...36 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA] <12

Classe de protecéo 1l

Protecao contra inverséo de

polaridade sim
Funcéo elétrica PNP
Saida normalmente aberto
Queda de tensdo méax. da \Y| 25
saida de comutagdo DC '
Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 100
de comutacdo DC
Frequéncia de comutacéo [Hz]
50

DC
Protecéo contra curto- .

L sim
circuitos
Protec¢é&o contra sobrecarga sim

Faixa de deteccao

Alcance de deteccao [mm] 1..6
D_istépcia de comutagéo sim
ajustavel

Configuracéo de fabricada  [mm] 4
distancia de comutagéo

Distancia real de comutagdo [mm] 4+10%
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Precisao | desvios

Fator de correcéo vidro: 0,6 / 4gua: 1/ cerédmica: 0,5/ PVC: 0,4
Histerese [% de Sr] 1...15
Variagdo no ponto de
comutacéo -20...20
[% de Sr]
Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Protecéo IP 65

Alta imunidade para
interferéncia de freqiiéncia de sim
radio conduzida

Certificacdes / testes

EMC EN 60947-5-2

MTTF [anos] 636

Peso [0] 39,3

Invélucro forma construtiva de roscas

Montagem embutido

Dimensbes [mm] M12x1/L =60

Designacgéo da rosca M12 x 1

Materiais Invélucro, porca: 1.4404 (ago inoxidavel / 316L); face

ativa: PEEK; vedacgéo: TPV; com potencidmetro: PBT

Displays /| elementos de operacao
Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo

Acessoérios
Material incluido porcas de fixagéo: 2

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - conector

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 3
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Conexao
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