AC2950

Distribuidor de tensdo passivo

ProcessLine 4SB IP69K

dependendo da verséo, alguns LEDs séo inativos

C€ cus EE

LISTED

152
135

LED

Area de aplicacdo

Modelo
Aplicacéo

AS-i oder 10-Link Spannungsverteiler

areas Umidas e higiénicas na industria de alimentos

Dados elétricos

Classe de protecéo

Detecc¢éo de sobrecorrente

Operacao AS-i
Tensao de operacéo
Consumo de corrente

Alimentacg&o de tensao
adicional

Consumo de corrente
maximo por meio de
abastecimento adicional

Operacgéo 10-Link
Tensé&o de operagéo
Consumo de corrente

Alimentagéo de tensédo
adicional

v
[mA]

v

[mA]

V]
[mA]

\4

1]
sim; (4400 mA + 200 mA)

18...31,6 DC; (AS-i)
4000; (AS-i)

15...30 DC; (AUX)

4000; (AUX)

20...30 DC; (US)
4000; (US)

20...30 DC; (UA)
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AC2950

Distribuidor de tensdo passivo
ProcessLine 4SB IP69K

Consumo de corrente [mA]
maximo por meio de 4000; (UA)
abastecimento adicional

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...60

Temperatura de [°C] 95,85

armazenamento

Umidade relativa do ar max. [%] 90; (sem condensagao)

Altura méx. acima do nivel do  [m] 4000

mar

Protegéo IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funcionamento com

tampas de protegdo de aco inoxidavel: IP 69K)
Grau de prote¢do (NEMA

250) 6P

Grau de sujidade 2

Fluidos quimicos ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA

EMC EN 62026-2
IEC 61000-6-2

Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27

Resisténcia a vibragbes DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6

MTTF [anos] 379

Dados mecanicos

Peso [a] 284,8

Invélucro Retangular

Tipo de montagem montagem da parede traseira

Dimensées [mm] 152 x 59,3 x 38,4

Materiais involucro: PA cinza; Conectores: 1.4404 (ago inoxidavel / 316L)

Displays / elementos de operacao

Display em operagéo LED, verde AS-i/ AUX /US /UA
Erro LED, vermelho

Conexao elétrica

Conexéao do médulo M12

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - Power IN

Conexdo: M12; codificacédo: A; Contatos: 4; Max. torque de aperto: 0,6...0,8 Nm

Operacéo AS-i

AS-i +
AUX -
AS-i -

AUX +

A WN PR

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 + 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragdes técnicas sem aviso prévio — PT-BR — AC2950-00 — 01.12.2023 — &



AC2950

Distribuidor de tensdo passivo
ProcessLine 4SB IP69K

Operacédo 10-Link

1 +24V DC (US)
2 GND (UA)
3 GND (US)
4 +24V DC (UA)

Conexao elétrica - Power OUT

Conexdo: M12; codificagdo: A; Contatos: 5; Max. torque de aperto: 0,6...0,8 Nm
1 2

Operacédo AS-i 1...4

AS-i +
AUX -
AS-i -

AUX +
n.c.

a b wWN

Operagéo 10-Link 1...4

+24V DC (US)
GND (UA)
GND (US)
+24V DC (UA)
n.c.

a b wdNPF
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