MK5110

Detector para cilindros de ranhuraem T
MKT3028BBPKGI/G/-H
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1 conexao rapida
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Caracteristicas do produto

Funcéo elétrica PNP
Saida normalmente aberto
DimensGes [mm] 25x5x6,5

Area de aplicacdo

Principio de trabalho GMR-Zelle
Tens&o de operacéo vl 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA] <10

Classe de protecédo 1
Protecgédo contra inversao de
polaridade

Tempo de atraso de [ms]
disponibilidade max.

sim

30

Funcéo elétrica PNP

Saida normalmente aberto

Queda de tensdo max. da V] 55

saida de comutagdo DC '

Intensidade de corrente [mA]

maxima constante da saida 100

de comutagao DC

Frequéncia de comutacdo [Hz] 10000

DC

Protecéo contra curto- .
S sim

circuitos

Protecado contra sobrecarga sim

Faixa de deteccao

Sensibilidade magnética [mT] 2,8
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Velocidade de passagem do [m/s]

pistéo > 10
Precisao / desvios
Histerese [mm] 1,5
Repetibilidade [mm] <0,2
Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Protecao IP 65; IP 67; IP 69K
CertificacOes | testes
EMC EN 61000-4-2 ESD -CD/8kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/im
EN 61000-4-4 Burst 2 kv
EN 61000-4-6 AF com fio 0V
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 2373
Certificado UL NUmero de aprovacdo UL C003
Peso [0] 30,4
Montagem embutido
Tipo de montagem excéntrico de fixacdo com cabeca combinada de ranhura / sextavado interno tam. 1,5
Tipo do cilindro cilindro de ranhura T
Dimensées [mm] 25x5x6,5
Materiais invélucro: PA; conexao rapida: ago inoxidavel

Displays /| elementos de operacao
Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo

Acessoérios
Material incluido borracha de meméaria: 1
clips para cabos: 1

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca
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Conexao elétrica
cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm?

Conexao
BN 4
Qo =
v O3
Cores dos fios :

BK = preto
BN = marrom
BU = azul
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