AC2516

Moédulo ClassicLine AS-Interface
ClassicLine90 4Al (C) M12 IP67
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LISTED

Area de aplicacdo
Aplicagdo Montagem em campo

Dados elétricos
Tensao de operagéo V] 26,5...31,6 DC

Consumo de corrente max. [mA]

da interface AS 157
Prote_géo contra inversdo de sim
polaridade

Alimentacgdo de tensado

A dicionaf V] 24..30 DC; (AUX)
AIi_m_enta(;éo de tenséo opcional
adicional

Consumo de corrente [mA]

maximo por meio de 550; (AUX)

abastecimento adicional

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e

. Quantidade de entradas analogicas: 4
saidas

Capacidade de carga max. [mA]
das entradas totais

Quantidade de entradas

analégicas

Corrente da entrada [mA]
analdgica

100

4; (conexdo de sensores de 2, 3 e 4 fios)

4...20
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Protec&o contra curto-

circuitos néo
Resolugéo 16 (1 bit = 1 pA)
Precisdo [%0] 0,5
Condi¢cdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] 0...70
erperara e "
Umidade relativa do ar max. [%0] 90; (sem condensagao)
ﬁ;l;urra max. acima do nivel do  [m] 2000
Protecao IP 67
Certificacdes / testes
EMC EN 50295

EN 61000-6-4 12001

EN 61000-6-2 : 2001
MTTF [anos] 115
Enderecamento AS-i soquete de enderegamento; endere¢camento IR possivel
Perfil mestre AS-i M3; M4
Perfil AS-i S-7.3.E
Configuragéo da AS-i E/S [hex] 7
Cédigo ID da AS-i [hex] 3.E
Peso a] 222
Invélucro Retangular
Tipo de montagem interface AS-i para partes inferiores FK-/FK-E
Dimensbes [mm] 83 x90x 44
Materiais involucro: PBT
Méx. torque de aperto [Nm] 0,6..0,8

Displays / elementos de operacao

Display sinal analégico LED, amarelo Canais All...Al4
diagnéstico LED, amarelo
em operacao LED, verde AS-i, AUX
erro LED, vermelho

Conexao elétrica

Conexao do médulo Cabo chato

Acessoérios

Acessorio opcional Parte inferior do moédulo

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca
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Conexao elétrica
Conexdo: M12; codificagdo: A; Contatos: 4
1 2

alimentacao do sensor +24V
Al + entrada analégica
alimentacdo do sensor 0V
Al - entrada analdgica OV
terra funcional
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