PS3417

Transmissor hidrostatico de pressado submersivel
SUBMERSIBLE 1BAR 15M PUR CABLE

100

UK
c CA

Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas analdgicas: 1

saidas

Alcance de medigdo 0...1 bar 0...1000 mbar 0...14,5 psi 0...401,5inH20 0...100 kPa
Area de aplicacédo

Modelo com tubo capilar para a compensacao da presséo

Aplicacéo para aplicagdes industriais

Substancias Fluidos liquidos

Temperatura do fluido [°C] -10...50

Min. Berstdruck 6 bar 87 psi 600 kPa

Resisténcia a pressao 5 bar 72,5 psi 500 kPa

Tipo de presséo pressao relativa

Dados elétricos
Tensao de operacéo V] 10...30 DC
Classe de protecéo 1l

Protecgéo contra inversao de

polaridade sim

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas analdgicas: 1

saidas
Saidas totais 1
Sinal de saida sinal analégico
Quantidade de saidas 1
analégicas
Corrente da saida analégica [mA] 4...20
Carga max. [Q] 700; (Ub=24V; (Ub-10V)/20 mA)
Protecéo contra curto- .
o sim
circuitos

Faixa de medicao / de ajuste
Alcance de medicéo 0...1 bar 0...1000 mbar 0...14,5 psi 0...401,5inH20 0...100 kPa

Precisao | desvios

Repetibilidade [% de duragédo] <0,1; (nas variacOes de temperatura < 10K)

Desvio de caracteristicas

N < 0,5 (BFSL) /1; (incl. erro de linearidade, erro zero e erro da faixa de medi¢ao)
[% de duracgéo]

Desvio de linearidade

<0,2 (BFSL
[% de duragéo] ( )
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PS3417

Transmissor hidrostatico de pressado submersivel
SUBMERSIBLE 1BAR 15M PUR CABLE

Estabilidade ao longo do
tempo <0,2; (por ano)
[% de duragéo]

Coeficiente de temperatura do
ponto zero <+0,2; (0..50 °C)
[% de duragédo / 10 =Yz, U

Kl

Coeficiente de temperatura da
amplitude 02 (0.50°C
[% de duragdo / 10 Uz, U

K]
Condi¢cdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -10...50
Temperatura de [°C]
armazenamento 30..80
Protecéo IP 68

Certificacdes | testes

MTTF [anos] 403
Diretiva de equipamentos sob Boas praticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos
presséo do grupo 2; substancias do grupo de fluidos 1 sob encomenda

Dados mecanicos

Peso [a] 1284,55

Invélucro Cilindrico

Dimensbes [mm] @ 27/L=100

Materiais 1.4571 (aco inoxidavel / 316Ti); PA

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

cabo: 15 m, PUR, @ 7,5 mm; Isolamento dos fios:, PVC

Conexao
BN L+
—  WH Q{
L—
-.\
SY .
Cores dos fios :
BN = marrom
GY = cinza
WH = branco
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