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Konfektionierbare Buchse
SDOGHO040PLSFKSK

€

7

M12 x1 [9 13
Einsatzbereich
Applikation Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
Elektrische Daten
Betriebsspannung V] <45AC/<70DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...60
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gewicht [] 12,1
Abmessungen [mm] 16 x 16 x 51
Werkstoff GriffkOrper PA 6.6
Werkstoff Uberwurfmutter PA 6.6
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stiick

Elektrischer Anschluss

Eindringtechnik: 0,14...0,34 mm?; Leitungsmantel: & 3,5...6 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Kontakte: 4; Griffkbrper: PA 6.6; Arretierung: PA 6.6

1 2
o o
o o
4 3
Anschluss
"
-
2
-
3
-
4
-

ifm electronic gmbh « FriedrichstraBe 1 » 45128 Essen — Technische Anderungen behalten wir uns ohne Ankiindigung vor! — DE-DE — E11841-01 — 28.08.2008 — &



