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Einbauadapter fiir Stromungssensoren
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Einsatzbereich

Ausfiihrung fur Stromungssensoren Typ SM2, SM9

Druckfestigkeit 16 bar 1,6 MPa

MAWP bei Applikationen [bar] 16

gemafl CRN

Zulassungen / Prifungen

Druckgeréaterichtlinie Eine mogliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch
und vom Anwender / Betreiber durchzufihren.

Sicherheitshinweise Die Vertraglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff

muss in allen Applikationen geprift werden.

Mechanische Daten

Gewicht [a] 1408

Werkstoffe Adapter: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Sensorikanschluss G2
Prozessanschluss Gewindeanschluss 1 1/2" NPT

Zubehor
Lieferumfang Dichtungen: 2 x (55 x 43 x 3 mm), NBR faserverstarkt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 2 Stuck
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