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Schutzrohr fiir Temperatursensoren
THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=150
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Einsatzbereich

Ausfihrung fur Temperatursensoren EL = 150 mm
Druckfestigkeit 16 bar 1,6 MPa
Gewicht [0] 197,5

Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss G 1/2 Dichtkonus @ 6 mm
Prozessanschluss G 1/2 AuRengewinde Dichtkonus
Oberflachenbeschaffenheit

Ra/Rz der Ra < 0,6 um
medienberihrenden Flachen

Einbaulange EL [mm] 118
Bohrungslange BL [mm] 187

Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stick
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