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Einsatzbereich
Applikation Einsatz in mobilen und rauen Anwendungen; Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation
Elektrische Daten
Betriebsspannung V] 8..32DC
Schutzklasse 1
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...80
Schutzart IP 20; (ohne Widerstand)
Mechanische Daten
Gewicht [¢]] 10
Abmessungen [mm] 15,3x23,2x 24,2
Werkstoffe Gehéause: PBT-GF20
Werkstoff Griffkbrper PBT

Zubehor

Lieferumfang 120 Ohm Widerstand
Crimp-Kontakte
Schutzschlauch

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stick
Elektrischer Anschluss
5x0,5...0,75 mm?2
Steckverbindung: AMP MQS, gerade; Kontakte: verzinnt; Griffkérper: PBT
[~

Anschluss
1 CAN_L
120Q
- CAN_H
3 GND
4 KL30
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