DF3200

Verteilmodul fiir Versorgungsspannung
Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm2
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1 Beschriftungsfeld
2 Push-In Klemme 24 V DC
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Einsatzbereich
Ausfiihrung Potentialmodul 2 x 5 x 2,5 mm?2

Elektrische Daten

Betriebsspannung V] 18...30 DC
Nennspannung DC V] 24
Schutzklasse 1]
Max. Belastungsstrom [A] 20

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...60
Lagertemperatur [°C] -40...70
Schutzart IP 20
Gussungen Prifungen
EMV EN 61000-6-3 Stéremission
EN 61000-6-2 Storfestigkeit
wechanischedaten
Gewicht a] 64,8
Montageart Tragschienenmontage
Montagehinweis Module anreihbar
Abmessungen [mm] 80 x 12,5x 98,5

Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stick
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DF3200

Verteilmodul fiir Versorgungsspannung
Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm2

Elektrischer Anschluss

Push-In Klemmen:

Anschluss
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