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Sensores de reflexao difusa
OGT-HBOA/LS-100-GK
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Caracteristicas do produto
Tipo de luz luz infravermelha
Invélucro forma construtiva de roscas

Area de aplicacédo
Principio de funcionamento Sensores de reflexdo difusa
Aplicacdo Aplicagbes industriais / automacao industrial

Dados elétricos

Frequéncia AC [Hz] 47...63
Tensédo de operacéo V] 20...250 AC/DC
Classe de protecéo I

Protec¢édo contra inversao de

polaridade neo
Tipo de luz luz infravermelha
Comprimento da onda [nm] 880

Saida comutagéo com luz
Queda de tensdo max. da V] 8

saida de comutagdo DC

Queda de tensdo max. da V] 8

saida de comutacao AC

Corrente de saida minima [mA] 5
Corrente residual max. [mA] 1,7
Intensidade de corrente [mA]

maxima constante da saida 90; (180 (...40 °C))
de comutacdo AC

Intensidade de corrente [mA]

maxima constante da saida 90; (180 (...40 °C))
de comutagao DC

Intensidade de corrente [mA]

maxima de pico da saida de 600; (20 ms /0,5 Hz)
comutagéo

Frequéncia de comutacdo AC [HZ] 25
Frequéncia de comutacéo [Hz]

DC 25

ifm electronic gmbh « FriedrichstraBe 1 » 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragées técnicas sem aviso prévio — PT-BR — OG0035-00 — 13.04.2023 — &



0G0035

Sensores de reflexao difusa
OGT-HBOA/LS-100-GK

Protec&o contra curto-

L nao
circuitos
Protecdo contra sobrecarga nio
Faixa de deteccao
Alcance [mm] 1...600; (papel branco 200 x 200 mm 90#% remiss&o)
Alcance/alcance de deteccéo .
S sim
ajustavel
Diametro max. da mancha de [mm] 169
luz

Dimens6es da mancha de luz

a faixa maxima de deteccao
valem para

Condicoes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Protec&o IP 67

CertificacOes | testes

EMC EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 338
Peso [0] 27,5
Invélucro forma construtiva de roscas
Dimensoes [mm] M18x1/L=76
Designacéo da rosca M18 x 1
Materiais invélucro: PBT
Material da lente protetor frontal:PMMA
Display Status de chaveamento 1 x LED, vermelho
Funcéo 1 x LED, vermelho pisca

Conexao elétrica

Protegdo necessaria fusivel miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; < 2 A; rapido
Material incluido porcas de fixacéo: 2

Observacoes Dica: Depois de um curto circuito, testar as fun¢des operacionais do aparelho.
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x 1/2"; codificagdo: C; Contatos: 3
3 2
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Conexao

O

Nota : fusivel miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1 < 2 A rapido

Diagramas e curvas
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