E10735

Flange angular
ANGLE BRACKET M12

36
125

Area de aplicacédo

Modelo para tipos M12
Dados mecanicos

Peso a] 18,4

Dimensbes [mm] 32 x36 x 23
Materiais 1.4301 (ago inoxidavel / 304)

Acessorios

Material incluido arruelas de pressédo: 2 x @ 12 mm, para sensor M12

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca
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