TA4105

Transmissor de temperatura
TA-025CLEM14-A-ZVGIDE
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Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas analdgicas: 1

saidas

Alcance de medicdo -50...150 °C -58...302 °F

Conexdao de processo conexdo da rosca G 1/4 rosca externa
Comprimento de instalagdo  [mm]

EL 25

Elemento de medicao 1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe A)
Substancias fluidos liquidos e gasosos
Resisténcia a pressao [bar] 400

Dados elétricos

Tens&o de operacéo vl 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA] <30

Classe de protecédo 1l

Protecgédo contra inversao de

polaridade sim

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas analdgicas: 1

saidas

Saidas totais 1

Sinal de saida sinal analégico
Quantidade de saidas 1

analégicas

Corrente da saida analégica [mA] 4...20

Carga max. [Q] (Ub-85V)/21,5mA;24V: 720 Q
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Protec&o contra curto-

circuitos sim
Protecdo contra sobrecarga sim
Faixa de medicao / de ajuste
Comprimento da sonda L [mm] 13
Alcance de medigao -50...150 °C -58...302 °F
Resolucéo
::aslcglgigézo da saida K] 0,04
Precisdo | desvios
Precisdo da saida analégica K] +0,3+(x0,1% MS)
Coeficiente de temperatura
[% de duragdo / 10 0,1; (Em caso de desvio da condi¢&o de referéncia de 25 + 5 °C)
K]
Tempos de reacao
Tempo dinamico de [s] 1/3: (de acordo com DIN EN60751)
respostas TO5/ T09
Temperatura ambiente [°C] -40...100
e, "
Protecao IP 68; IP 69K
EMC DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resisténcia a vibragbes DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 1092
Certificado UL Numero de aprovacéo UL K006
Peso [0] 92
Invélucro Cilindrico
Dimensbes [mm] @21/L=84,6
Materiais 1.4404 (aco inoxidavel / 316L); PPS; FKM
aeriais em contato com © 1.4404 (ago inoxidavel / 316L); FKM
Conexdao de processo conexao da rosca G 1/4 rosca externa
Diametro da sonda [mm] 6

Comprimento de instalagdo  [mm]

EL 25

Observacoes
Observacoes Os valores para seguranca aplicam a agua.

Em relacdo a UL: para a aplicagdo num circuito de
baixa tens@o com protecao contra sobrecorrente

segundo UL873 Tab.28.1 ou Imax = 100/Ub (Ub = tenséo do circuito)
Unidades por embalagem 1 peca
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Conexao elétrica
Conexdo: 1 x conector DEUTSCH (DT04-3P); Contatos: 3
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OUT: saida analégica
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