OBF502

Amplificador para fibra éptica
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Caracteristicas do produto

Tipo de luz luz vermelha

Invélucro Retangular

Area de aplicacédo

Caracteristica especial saida de controle
Modelo Amplificador para fibras 6pticas em acrilico
Aplicacéo Alta frequéncia de comutag&o para processos rapidos

Dados elétricos

Tensao de operacéo \Y| 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] <50
Classe de protecéo 1l

Protecgédo contra inversao de

polaridade sim
Tipo de luz luz vermelha
Comprimento da onda [nm] 630

Funcao elétrica PNP/NPN; (Deteccdo automéatica de carga PNP/NPN)
Saida Comutacdo de modo Claro/Escuro; (programavel)
Queda de tensdo max. da V] o5

saida de comutacao DC '

Saida de controle sim

Queda de tensdo max. da V] 25

saida de controle da funcgéao
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OBF502

Amplificador para fibra éptica

OBF-FAKGIT
Capacidade de carga da [mA]
h ~ 10

saida do controle de funcado
Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 100
de comutacgdo DC
Frequéncia de comutag&o [Hz] 3000
DC
Protecédo contra curto- .

L sim
circuitos
Versao da protecao contra .

) por impulso

curto-circuito
Protecédo contra sobrecarga sim
Timer [s] 0,001...0,09
Faixa de deteccao
Alcance de deteccao [m] 0...2; (Sensores fotoelétricos por barreira)
Alcance [mm] 0...100; (Sensores de reflexao difusa)
Alcance/alcance de detecgdo sim
ajustavel

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...60

Protecéo IP 65

EMC EN 60947-5-2

MTTF [anos] 806

Peso [a] 136,5

Invélucro Retangular

Tipo de montagem montagem segundo as normas DIN; (TH35 (EN 60715))
Dimensées [mm] 36 x 15 x 60

Quantidade de canais 1

Materiais involucro: PPE modificado

Displays / elementos de operacao

Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
em operagéo 1 x LED, verde
area de deteccdo ndo segura 1 x LED, vermelho
capacidade de reserva 4 x LED, verde

Observacoes
Observacoes comutacao com luz corresponde as fibras Opticas descartaveis
da funcéo de saida “Contato normalmente fechado”
corresponde as fibras épticas do botdo da funcédo de saida “Contato normalmente aberto”

obscurecimento corresponde as fibras 6pticas descartaveis
da funcéo de saida “Contato normalmente aberto”

corresponde as fibras 6pticas do botdo da funcéo de saida “Contato normalmente fechado”
tenséo de servico "supply class 2" conforme cULus
Unidades por embalagem 1 peca
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OBF502

Amplificador para fibra éptica
OBF-FAKGIT

Conexao elétrica
cabo: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm?

Conexao
BN Lt
/ BK
violeta saida de controle
Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
VT = violeta

Diagramas e curvas
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x:  Abstand [mm]

y:  Funktionsreservefaktor
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