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Prozessadapter Clamp ISO 2852
ADAPT ISO2852 DN125
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Einsatzbereich

Ausfiihrung fur Durchflusssensor SMF

Applikation Lebensmittel- und Getrankeindustrie; Hygienebereich

Druckfestigkeit 10 bar 1 MPa

Druckgeréaterichtlinie Eine mogliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch
und vom Anwender / Betreiber durchzufihren.

Sicherheitshinweise Die Vertraglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff

muss in allen Applikationen geprift werden.

Mechanische Daten

Gewicht [a] 9780

Gehéause Zylindrisch
Abmessungen [mm] @198/L=529
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Nennweite DN125 (5%)
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E40487

Prozessadapter Clamp ISO 2852
ADAPT ISO2852 DN125

Sensorikanschluss ifm spezifischer Geréateflansch

Prozessanschluss Clamp ISO 2852
P"rozessanschluss passend (ISO 2037); (BS 4825 Teil 1)
fur Rohrnorm

Oberflachenbeschaffenheit

Ra/Rz der Ra < 0,4 um
medienberihrenden Flachen

Zubehor

Lieferumfang Schrauben 12
Bemerkungen

Verpackungseinheit 2 Stuck

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 » 45128 Essen — Technische Anderungen behalten wir uns ohne Ankiindigung vor! — DE-DE — E40487-00 — 27.03.2025 — £



