DTI513

Cabeca de leitura e gravacdo RFID HF
DTRHF MCRWIOUS03
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1 LED amarelo
2 LED verde
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Area de aplicacdo

Aplicacédo detectar objetos nos equipamentos de transporte
Homologacéo de EUA; Canada; EU/RED; Australia; Japdo; China; Taiwan; india;
radiotransmissé&o para Cingapura; Malésia; Nova Zelandia; Coreia do Sul; Vietnd; Indonésia
Nota sobre a homologacao A lista de paises que aplicam a Diretiva Europeia 2014/53/UE sobre
de radiotransmisséo equipamentos de radio pode ser encontrada em "Downloads".

Dados elétricos

Tensédo de operacéo V] 19,2...28,8 DC
Consumo de corrente [mA] <50

Classe de protecao 1

Frequéncia de operagéo [MHZ] 13,56

Padrdo RFID ISO 15693

Faixa de deteccao

Distancia para a etiqgueta de [mm] ler : <60
ID estatico

referente a um tag de disco
de 30 mm; I-CODE SLI

Interface de comunicagao 1O-Link

Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)
Reviséo 10-Link 11
SDCI-Padrédo IEC 61131-9

ifm electronic gmbh « FriedrichstraBe 1 » 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragées técnicas sem aviso prévio — PT-BR — DTI513-00 — 01.10.2026 — &



DTI513

Cabeca de leitura e gravacdo RFID HF
DTRHF MCRWIOUS03

Perfil Smart Sensor - SSP 0 Generic Profiled Sensor
Function Device identification

Modo SIO néao

Classe de master port exigida

Tempo min. do ciclo do [ms] 29

processo

DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 967

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -20...60

armasenamento - 25..80

Protecao IP 67; IP 69K

CertificacOes | testes

Resisténcia a choques EN 60068-2-27 40 g 6 ms / repetitivo
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / n&o repetitivo

Resisténcia a vibragbes EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz

MTTF [anos] 567

Certificado UL Ta -20...60 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentacéo Limited Voltage/Current
Numero do arquivo UL E205959

Peso [a] 175,55

Invélucro Retangular

Montagem embutido

Dimensbes [mm] 40 x 40 x 54

Materiais involucro: PA; pecas de metal: aco inoxidavel

Displays /| elementos de operacao

Display em operagdo 1 x LED, verde
comunicagédo do dia 1 x LED, amarelo

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4

1
3'4

ifm electronic gmbh « FriedrichstraBe 1 » 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragées técnicas sem aviso prévio — PT-BR — DTI513-00 — 01.10.2026 — &



DTI513

Cabeca de leitura e gravacdo RFID HF
DTRHF MCRWIOUS03

Conexao
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