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Cabo plano AS-Interface
Flat cable 100 meter TPE ye
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Área de aplicação
Característica especial  Tolerâncias para dobras e deslocamentos

Aplicação  Aplicações industriais / automação industrial

Dados elétricos
Tensão de operação [V]  26,5...31,6 DC;  (Tensão de pico 300 V)

Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C]  -40...105

Certificações / testes
Certificado UL  estilo AWM 2103

Número do arquivo UL E130266

Homologação CSA  número do arquivo LL55255-42

Dados mecânicos
Peso [g]  8179

Tolerâncias para dobras e
deslocamentos

 
sim

Tolerâncias para dobras e
deslocamentos

 raio de flexão em aplicação flexível 75 mm

velocidade de movimento no máx. 4 m/s com um comprimento
de percurso horizontal de 10 m e uma
aceleração máx. de 4 m/s²

ciclos de curvatura ≥ 10 Mio

esforço de torção 360°/m

Observações
Observações  100 m método de entrega do tambor para cabos

Unidades por embalagem  1 peça

Conexão elétrica

cabo: 100 m, TPE, amarelo; 2 x 1,5 mm²


