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Produktmerkmale

Kommunikationsschnittstelle Ethernet; CAN; USB

Displaytyp TFT LCD Farbdisplay mit Touch-Funktion

Betriebsspannung V] 8...32 DC; (Informationen zur Absicherung des
Gerates entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.)

Nennspannung DC V] 12/24

Stromaufnahme [mA] < 1208; (24 V DC; mit geschalteten Ausgangen: < 5000 mA)

Leistungsaufnahme (W] 29

Verpolungsschutz ja; (bei Versorgung durch Bordnetz / Batterie)

Ein-/Ausgédnge

Anzahl der Ein- und Anzahl der digitalen Eingénge: 2; Anzahl der digitalen Ausgange: 2

Ausgange

Anzahl der digitalen 2

Eingénge

Anzahl der Video-Eingange 2; (Analog)
Video-Eingang 1 Vss, 75 Ohm, PAL, NTSC
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Digitaleingange

Digitaleingang Funktionstyp binér, Low-Side, CSI
Eingangsbereich [V] 0...32
Schaltpegel High [V] > 70 % VBB30
Schaltpegel Low [V] < 30 % VBB30
Eingangsfrequenz [Hz] <20
Eingangswiderstand [Q] 10000

Ausgange

Anzahl der digitalen 2

Ausgénge

igg;l:}zlastbarken je [mA] 2500

Schaltfrequenz DC [Hz] <20

Audio Ausgang Stereo Class D; 2 x 1W; 8 Q; BTL

Digital- / PWM-Ausgange

Digitalausgang Funktionstyp binér, High-Side, CSO
Spannungsbereich [V] 8...32
Schaltstrom [A] 0,025...2,5
Schutzbeschaltung Induktive Last, thermischer Schutz
Diagnosefunktionen Kurzschluss

PWM Ausgang Ausgangsfrequenz [Hz] <20

Parametriermdglichkeiten CODESYS 3.5; Qt

SPS Funktion nach IEC ,

61131-3 a

Betriebssystem Embedded Linux

Kommunikationsschnittstelle Ethernet; CAN; USB
Anzahl der CAN- 4
Schnittstellen

Anzahl der Ethernet- 1
Schnittstellen

Anzahl der USB- 1

Schnittstellen

Anzahl der Video (FBAS)

Schnittstellen 2; (1 Vss, 75 Ohm, PAL, NTSC)

CAN

Ubertragungsrate 20 kBit/s... 1 MBit/s

Protokoll CANopen; SAE J1939; freies Protokoll

Profil CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4

Interface CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Werkseinstellungen Ubertragungsrate: 250 kBit/s

Ethernet

Ubertragungsstandard 10Base-T; 100Base-TX

Ubertragungsrate 10 MBit/s; 100 MBit/s

Protokoll TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP; PROFINET; EtherCAT
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OPC UA Micro Embedded Device Server
PROFINET Master
EtherCAT Master

Hinweis zu Schnittstellen

usB
Ubertragungsrate < 480 MBit/s
Version 2.0
Hinweis zu Schnittstellen Host-Controller
Umgebungstemperatur [°C] -30...65
Hinweis zur 2000 m: -30...65 °C
Umgebungstemperatur 3000 m: -30...60 °C
Die Mainboard-Temperatur darf 85 °C nicht Uberschreiten.
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
Lagertemperatur [°C] -35...85
ru%éiléﬁ?;(gei relative el 90; (nicht kondensierend)
Max. Hohe Uber NN [m] 3000
Schutzart IP 65; IP 67; (bei gesteckten Steckern mit Einzeladerabdichtung
und gesteckten M12 Anschlusssteckern oder Dichtkappen: IP 67)
Verschmutzungsgrad 2; (vor Montage und bei Geréatetausch)
Chemische Medien ISO 16750-5 AA, BA, BD, CC, DB, DC, DD, ED
immer nur eine Chemikalie gleichzeitig
zulassig
EMV UN/ECE-R10 Stéraussendung und 100 V/m
Storfestigkeit:
DIN EN IEC 61000-6-2 Storfestigkeit
DIN EN IEC 61000-6-4 Storaussendung
ISO 10605 ESD 330 pF /2000 Ohm
DIN EN ISO 13766-1 8 kV Luftentladung / Funktionszustand C
ISO 7637-2 Impuls 1 Schérfegrad 4 / Funktionszustand C (24 V)
ISO 7637-2 Impuls 2a Schérfegrad 4 / Funktionszustand A (24 V)
ISO 7637-2 Impuls 2b Schérfegrad 4 / Funktionszustand C (24 V)
ISO 7637-2 Impuls 3a Schérfegrad 4 / Funktionszustand A (24 V)
ISO 7637-2 Impuls 3b Schérfegrad 4 / Funktionszustand A (24 V)
ISO 7637-2 Impuls 4 Schérfegrad 4 / Funktionszustand A (24 V)
ISO 7637-2 Impuls 5 Schérfegrad 3 / Funktionszustand C (24 V)
ISO 7637-2 Impuls 4 Schérfegrad 4 / Funktionszustand A (12 V)
Dauerschockfestigkeit ISO 16750-3 15 g 6 ms / 24000 Schocks
Vibrationsfestigkeit ISO 16750-3 Test VIII Random, Anbauort Kabine, Nutzfahrzeuge:

EN 60068-2-6 Sinus

entkoppelte Kabine
10...500 Hz 0,72 mm/10 g / 10 Zyklen/Achse,

Sinus
EN 60068-2-30 Feuchte Warme: zyklisch 55 °C obere Temperaturgrenze / 6 Zyklen
EN 60068-2-78 Feuchte Warme: konstant 40 °C 93 % rH / Prufdauer 21 Tage
Salzsprihnebeltest EN 60068-2-52 Salznebel Prufverfahren 3 / Kraftfahrzeug

Klimatische Priifungen

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 + 45128 Essen — Technische Anderungen behalten wir uns ohne Ankiindigung vor! — DE-DE — CR1213-03 — 07.01.2026 — &



CR1213

Programmierbares Grafikdisplay zur Steuerung von mobilen Arbeitsmaschinen
ecomatDisplay/12"/8:3/Touch/B

UL-Zulassung Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Spannungsversorgung Limited Energy
File Nummer UL E205959
Bahnanwendungen DIN EN 50155 Pkt 13.3
EN 50121-3-2
EN 55016
Mechanische Daten
Gewicht gl 2257
Gehéause Quaderfoérmig
Montageart Auf-/Einbau; Aufbaumontage mit RAM-Mount-System; Einbaumontage
mit Montagebiigel; (Schalttafelausschnitt: 326,8 x 148,2 mm)
Abmessungen [mm] 160,5 x 339,1 x 47,7
Werkstoffe Gehause: Aluminiumdruckguss schwarz pulverbeschichtet

RAL 9005; Display: Glas chemisch entspiegelt und gehartet
Farbdisplay mit Optical-Bonding-Verfahren; Membrane: Gore-Tex

Angaben zur Lebensdauer Display-LED Lebensdauer: > 70000 h

Anzeige Status-LED 1 LED, mehrfarbig frei programmierbar
Display Display Rotation: 4 x 90°

Displayauflésung 1280 x 480

Displaytyp TFT LCD Farbdisplay mit Touch-Funktion

Displaygroile 12,3"

Seitenverhéltnis 8:3

5:§Ft);?;;undbeleuchtung LED

Farbtiefe 24 Bit

Helligkeit [cd/m?] > 1000; (einstellbar: 0...100 %; Schrittweite: 1 %)

Kontrastverhaltnis 1000:1

Ausfuhrung Touchscreen PCAP; (Erkennung bis 10 Finger, optimiert fur Nasse und Handschuhe)

Akustisches Signal integrierter Audio-Stereo-Ausgang

Prozessor Dual Core 64 Bit 800 MHz + GPU

Arbeitsspeicher 1 GByte RAM

Massenspeicher 10 GByte Flash

Remanenter Speicher 16 kByte

Echtzeituhr ja; UTC, Batterie gepuffert

Lieferumfang Batterie: 1 x CR1225 (3 V, 48 mAh), vormontiert

Bemerkungen Maximale Leitungslange zum Anschluss an die Videoeingédnge: 30 m

Verpackungseinheit 1 Stuck
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Elektrischer Anschluss - AMP-Stecker

Steckverbindung: 1 x (40-polig)

Eingénge

82 n.c.

90 n.c.

98 VIDEOO_GND

99 VIDEO1_GND
100 n.c.

101 n.c.

102 AUDIO_GND

106 VIDEOO_SIGNAL
107 VIDEO1_SIGNAL
108 n.c.

109 n.c.

115 INO

116 IN1

Schnittstellen

83 IFMO- (vorkonfiguriert fur ifm Bedieneinheit)
84 CANO_L

85 CAN1_L

86 CAN2_L

87 CAN3_L

88 IFM1- (vorkonfiguriert fir ifm Bedieneinheit)
89 SERVICEL1

91 IFMO+

92 CANO_H

93 CAN1_H

94 CAN2_H

95 CAN3_H

96 IFM1+

97 SERVICEO
Ausgange

103 n.c.

104 AUDIO_OUT_R-
105 AUDIO_OUT_L-
110 n.c.

111 n.c.

112 AUDIO_OUT_R+
113 AUDIO_OUT_L+
117 OouTO

118 OuT1
Spannungsversorgung

114 VBBO

119 VBB15

120 GND

121 VBB30
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Elektrischer Anschluss - ETHO

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: D; Kontakte: 4

TxD+
RxD+
TxD-
RxD-
Schirm (am Gehause aufgelegt)

A WN PP

Elektrischer Anschluss - USB0

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: B; Kontakte: 5

+5VDC

- Data

+ Data

ID

GND

Schirm (am Gehéause aufgelegt)

a b wdNPF
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