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Area de aplicacdo

Aplicacéo Aplicacdes industriais / automag&o industrial

Dados elétricos

Tensé&o de operagéo V] <125 AC/DC
Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...85
Protecao IP 68

Dados mecanicos

Peso [0] 20,3
Rosca de instalagéo M16
Materiais involucro: zinco moldado sob presséo niquelado

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca
Conexao elétrica

cabo: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm?

Conexao elétrica - conector

Conexdo: 1 x M12, reto; codificacédo: A; Contatos: 5
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Conector do adaptador
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Conexao
Cores dos fios :

BK = preto

BN = marrom

BU = azul

GN = verde
WH = branco
YE = amarelo
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