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Caracteristicas do produto

Resolucéo de imagem [px] 1280 x 800
Resolu¢do da imagem 3D [px] 224 x 172
Angulo de abertura [l 128 x 80
Angulo de abertura 3D [°] 105 x 78
Frequéncia de atualizagdo de [Hz] 20
imagem

Frequéncia de atualizagdo de [HZ] 20

imagem 3D

Dados elétricos

Tensédo de operacéo \Y| 19,2...28,8 DC

r(}:g:(isrzr:o de corrente [mA] 800

Consumo de poténcia W] 8,6; ((FPS x0,32) + 2,2; FPS = Framerate Head)
Categoria de sobretensao Il

Sensor de imagem PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip
lluminacéo interna sim; (infravermelha: 940 nm radiagédo invisivel)
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Faixa de deteccao

Resolucéo de imagem [px] 1280 x 800
Resolucéo da imagem 3D [px] 224 x 172
Angulo de abertura [°] 128 x 80
Angulo de abertura 3D [°] 105 x 78
Frequéncia de atualizagdo de [HZ] 20
imagem

Frequéncia de atualizagdo de [HZ]

. 20
imagem 3D

Padr&o de transmisséo FPD-Link
Tipo de conector HFM (Mini-FAKRA)
Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -10...40
Temperatura de [°C] -40..85
armazenamento

Altura méx. acima do nivel do  [m] 4000
mar

Protegéo IP 54

Certificacdes | testes

EMC EN IEC 61000-6-4 emissao de interferéncias / Ambiente
industrial
EN IEC 61000-6-2 imunidade a ruido / Ambiente industrial
Resisténcia a choques EN 60068-2-27 50 g/ (11 ms) néo repetitivo
EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) repetitivo
Resisténcia a vibragtes EN 60068-2-6 2g/(10...150 Hz)
EN 60068-2-64 2,3 g RMS/(10...500 Hz)
Classe de protegéo do laser 1
Aviso de protegdo contra atencao: radiacao laser invisivel
laser classe laser: 1

IEC 60825-1:2014

Complies with 21 CFR 1040.10 except for
conformance with IEC 60825-1 Ed. 3, as
described in Laser Notice No. 56, dated May

8, 2019.

Seguranca elétrica EN 61010-2-201 alimentacao elétrica somente pelo circuito
elétrico PELV

MTTF [anos] 43

Certificado UL Enclosure type Type 1

Namero do arquivo UL E205959

Peso [a] 195,455

DimensGes [mm] 90 x 31 x 26

Materiais invélucro: zinco moldado sob presséo revestido; Tampa: policarbonato;

janela: vidro / policarbonato; parte traseira do involucro: aluminio revestido
Max. torque de aperto [Nm] <0,8
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Acessorios
Acessorio necessario Video Processing Unit 1 x, OVP810
Video Processing Unit 1 x, OVP811
Video Processing Unit 1 x, OVP812
Video Processing Unit 1 x, OPP813
E necesséria apenas uma das unidades de processamento de video
indicada; a versédo necessaria depende da aplicacéo correspondente.
Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexao: Dual-HFM

Outros dados

Campo de visao

distancia [m] Comprimento [m] largura [m]
1,00 2,60 1,70
2,00 5,20 3,35
3,00 7,80 5,05
4,00 10,40 6,70

repetibilidade da medi¢do da distancia de um unico pixel

Repetibilidade dos valores de distancia

alcance de medicao/distancia [m] em objetos cinzas (18% de repetibilidade) Precisdo [mm]
[mm]
valor tipico valor tipico
0..1 +7 +9
1.2 +15 +10
2.3 + 30 +12
3.4 +51 +13

Objeto no centro da imagem
Temperatura ambiente 20°C
medido com uma refletividade de 18 a 90 %

A repetibilidade pode ser otimizada com fun¢des de filtro
derivacdo de temperatura

Alcance de temperatura -10...40 °C

derivagdo de temperatura [mm/K] 0,1
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