SB7242

Sensor de vazdo com inibidor de refluxo e display
SBG11KLOFRKG
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Caracteristicas do produto
Alcance de medigdo 0,6...15 I/min 0,036...0,9 m3/h 9,6...237,8 gph 0,16...3,965 gpm
Conexdao de processo conexdo da rosca G 1 Rosca interna
Area de aplicacdo
Caracteristica especial Contatos banhados a ouro
Substancias Fluidos liquidos; éleos (viscosidade 320 mm?/s a 40 °C)
Temperatura do fluido [°C] -10...100
Resisténcia a pressao 100 bar 10 MPa
Aviso da resisténcia a na temperatura da substancia >70°C: 80 bar / 8 MPa
pressao
MAWP nas aplicagBes 78 bar 7,8 MPa

segundo CRN
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SB7242

Sensor de vazdo com inibidor de refluxo e display

SBG11KLOFRKG

Dados elétricos

Tensdo de operagdo \Y] 18...30 DC; (para SELV/PELV ; "supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA] <50
Rgsstenma de isolamento MQ] 100: (500 V DC)
min.
Classe de protecéo 1l
Protegéo contra inversao de .
. sim
polaridade
Retardo de prontidédo [s] <3
Saidas totais 2
Sinal de saida sinal de comutagao; sinal analégico; sinal de frequéncia; 10-Link
Queda de tensdo max. da V]

saida de comutacao DC 2

Carga de corrente max. por  [mA] 150; (200: ...60 °C; Temperatura ambiente; 250: ...40 °C; Temperatura ambiente)

saida
Corrente da saida analégica [mA] 4..20
Carga max. [Q] 500
Protec¢édo contra curto- .

S sim
circuitos
Protec¢édo contra sobrecarga sim
Frequéncia da saida [Hz] 0...10000

Faixa de medicao / de ajuste

Alcance de medigdo 0,6...15 I/min 0,036...0,9 m3¥/h 9,6...237,8 gph 0,16...3,965 gpm
Escala do display 0...18 I/min 0...1,08 m3/h 0...285,4 gph 0...4,755 gpm
Resolugéo 0,01 I/min 0,001 m3/h 0,1 gph 0,001 gpm
Ponto de comutacdo SP 0,1...15 I/min 0,006...0,9 m3/h 1,6...237,8 gph 0,025...3,965 gpm
Ponto de comutacgéo e 0...14,9 I/min 0...0,894 m3/h 0...236,2 gph 0...3,935 gpm
retorno rP

Ponto final de frequéncia 1...15 l/min 0,06...0,9 m3/h 15,8...237,8 gph 0,265...3,965 gpm
FEP

Em passos de 0,01 I/min 0,001 m3/h 0,2 gph 0,005 gpm
E:}guenma no ponto final [Hz] 10...10000

Em passos de [Hz] 10

Dindmica de medicao 1:50

Controle de temperatura

Alcance de medicdo -10...100 °C 14..212 °F

Escala do display -32...122 °C -25,6...251,6 °F

Resolucéo 0,1°C 0,1°F

Ponto de comutacdo SP -9,3...100 °C 15,2...212 °F

Ponto de comutagéo e -10...99,3 °C 14...210,8 °F

retorno rP

Em intervalos de 0,1°C 0,2 °F

Ponto inicial de frequéncia -10...78 °C 14..172,4 °F

FSP

Ponto final de frequéncia 12...100 °C 53,6...212 °F

FEP

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 » 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragdes técnicas sem aviso prévio — PT-BR — SB7242-00 — 13.04.2023 — &



SB7242

Sensor de vazdo com inibidor de refluxo e display
SBG11KLOFRKG

Frequéncia no ponto final [Hz]

FRP 10...10000

Precisao | desvios

Controle de fluxo

Precisdo (na area de
medicao)
Repetibilidade +1% MEW

+5% MEW,; (Q > 1 1/min; 20...70 °C Temperatura do fluido)

Controle de temperatura
Derivagédo de temperatura 0,029°C/K

Precisdo K] 3 K (25°C; Q > 1 I/min)

Tempos de reacao

Controle de fluxo

Tempo de resposta [s] 0,01
Amortecimento do valor de [s] 0.5
processo dAP

Em passos de [s] 0,1
Amortecimento da saida [s] 0.5

analégica dAA
Em passos de [s] 0,1

Controle de temperatura

Tempo dindmico de [s]

respostas T05 / TO9 T09=120 (Q > 1 l/imin)

Software | programacao

Possibilidades de ajuste dos histerese / janela; abertura / fechamento; l6gica de comutacéo; saida de corrente/
parametros frequéncia; saida de comutag¢é@o do amortecimento/analdgica; display rotativo/
desligavel; unidade de medida padréo; cor do valor do processo; fator de calibragao

Interface de comunicacao 1O-Link

Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)

Reviséo 10-Link 1.1

SDCI-Padréo IEC 61131-9 CDV

Perfil Smart Sensor - SSP 0 Generic Profiled Sensor
Function Device identification
Function Process data variable
Function Device diagnosis

Modo SIO sim

Classe de master port exigida A

Dados do processo 2

analégicos

Dados do processo binarios 2

Tempo min. do ciclo do [ms] 3.2

processo

DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 1043

Condi¢cdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] 0..60
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Aviso sobre a temperatura do
ambiente

temperatura da substancia < 80 °C
temperatura da substancia < 100 °C: 0...40 °C

amasenamento - 15..80
Protecao IP 65; IP 67
Certificacdes / testes
EMC DIN EN 61000-6-2

DIN EN 61000-6-3
Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Resisténcia a vibragbes DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 170
Certificado UL Numero de aprovacéo UL 1006

Numero do arquivo UL E174189

Diretiva de equipamentos sob
presséo

Dados mecanicos

Boas praticas de engenharia

Peso [0]
Materiais

Materiais em contato com o
fluido

Conexdao de processo

Ciclos de comutacéo
mecénica

1608,6

1.4404 (ago inoxidavel / 316L); PBT+PC-GF30;
PBT-GF20; PC; latdo quimicamente niquelado

1.4401 (ago inoxidavel / 316); 1.4404 (aco inoxidavel / 316L); latdo
(2.0371); latdo quimicamente niquelado; PPS; anel de vedac¢do: FKM

conexao da rosca G 1 Rosca interna

10 milhdes

Displays / elementos de operacao

Display

Unidade do display
Status de chaveamento
valores de medicéo

programacao

6 x LED, verde
2 x LED, amarelo

exibi¢do alfanumérica, vermelho / verde
exibi¢do alternada 4 digitos

exibi¢do alfanumérica, 4 digitos

Observacoes
Observacdes

Unidades por embalagem

Conexao elétrica

Recomendacao: usar filtragdo de 200 micrémetros.

Todos os dados sao validos para 6leo com as
seguintes viscosidades nominais: 320 mm?/s, 40 °C

MW = valor de medigao
MEW = Valor final da faixa de medicao
1 peca

Conexdo: 1 x M12; codificagéo: A; Contatos: 4, dourado

©
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Conexao

BK =
BN =
BU =
WH =

1

BN Lt

2 BK  ouTt

3 58U L

saida de comutacao Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico
saida de comutacao controle de temperatura

Frequencia de saida Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico
Frequencia de saida controle de temperatura

10-Link

saida de comutacao Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico
saida de comutacao controle de temperatura

saida analégica Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico
saida analdgica controle de temperatura

Cadificagao de cores conforme DIN EN 60947-5-2

Cores dos fios :

preto

marrom

azul

branco

Diagramas e curvas
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