EC9206

Cabos de ligacdao com invélucro de contato
BasicCable/A,B,C/IC2.x
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Area de aplicacdo
Modelo cabeado, para BasicController, para ecomatBasic
Aplicagéo Aplicag@es industriais / automagéo industrial; Utilizagdo em aplicagBes moveis e dificeis

Dados mecanicos
Peso [l 68,1

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

cabo: 1,5m; 1x 0,75 mm2 + 4 x 0,50 mm?

Conexao
1
)_
2 IN... WH
33 IN... WH
4 GND BK
5
36 IN... WH
7 IN... WH
8
Cores dos fios :
BK = preto
WH = branco
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