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Sensor 6ptico de distancia
O1DLF3KG/IO-LINK
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Caracteristicas do produto
Classe de protecéo do laser 2
Invélucro Retangular
Area de aplicacdo
Aplicagdo Aplicag®es industriais / automacao industrial
Dados elétricos
Tens&o de operacéo \Y] 18...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA] <150
Classe de protecéo 1l
Protec¢édo contra inversao de .
. sim
polaridade
Vida util tipica [h] 50000

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e

saidas Quantidade de saidas digitais: 2; Quantidade de saidas analdgicas: 1

Saidas totais 2

Funcéo elétrica PNP

Quantidade de saidas digitais 2

Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)

Carga de corrente max. por  [mA]

saida 200
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Quantidade de saidas

L 1

analdgicas
Corrente da saida analégica [mA] 4...20; (IEC 61131-2)
Carga max. [Q] 250
Tensao da saida analdgica \Y] 0...10; (IEC 61131-2)
Min. resisténcia de carga [Q] 5000
Protegédo contra curto- .

S sim
circuitos
Versao da protecao contra .

) por impulso
curto-circuito
Prote¢édo contra sobrecarga sim
Faixa de deteccao
Didametro max. da mancha de [mm] o5
luz
Dimens6es da mancha de luz
10 m

valem para
Supresséo de fundo [m] 0...19

Faixa de medicao / de ajuste

Alcance de medigéo [m] 0,2...10; (papel branco 200 x 200 mm 90#% remiss&o)

Freqgiiéncia de medigéao [Hz] 1..50

nterfaces

Interface de comunicagéo 1O-Link

Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)

Revis&o 10-Link 1.1

SDCI-Padrédo IEC 61131-9

Perfil Smart Sensor - SSP 0 Generic Profiled Sensor
Function Device identification
Function Process data variable
Function Device diagnosis
Function Teach channel

Modo SIO sim

Classe de master port exigida A

Dados do processo 5

analégicos

Dados do processo binérios 3

Tempo min. do ciclo do [ms] 5

processo

DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 806

Temperatura ambiente [°C] -10...60

Protecéo IP 67

Certificacdes / testes

EMC EN 60947-5-2
Classe de protecéo do laser 2
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Aviso de protecéo contra atencao: raio laser

laser forca: <=4 mwW
Comprimento da onda: 650 nm
pulso: 13ns

N&o olhar para o feixe.

Evitar contato com o raio laser.

classe laser: 2
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014

Complies with 21 CFR 1040.10 except for
conformance with IEC 60825-1 Ed. 3, as
described in Laser Notice No. 56, dated May

8, 2019.
MTTF [anos] 182
Dados mecanicos
Peso [a] 243,5
Invélucro Retangular
Dimensbes [mm] 59 x 42 x 52
Materiais invélucro: zinco moldado sob pressao; protetor frontal: vidro; janela LEDs: PC
Orientag&o da lente oOptica lateral

Displays / elementos de operacao

Display Status de chaveamento 2 x LED, amarelo
em operagéo LED, verde
valor de distancia, programacéo exibicdo alfanumérica, 4 digitos
Acessoério opcional Capa de protecdo, E21133
Observacdes Para mais informacdes sobre a faixa de medigao / rea
de aplicagdo, veja, por favor, o manual de instrugdes.
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - conector

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 5

B
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Conexao
1 1
D——L+ ———— L+
;) 5\
IN IN
Ve >
O E=2— O E—=
AW N
2: OUT2 2: OUT2
4: OUT1 3 4: OUT1 3
L— L—
2: OUT2 saida de comutacéo ou 4...20 mA /0...10 V
4: OUT1 saida de comutagao ou |O-Link
5: IN Laser ligado / desligado
Outros dados
Parametro Alcance de ajuste ajuste de fabrica
Uni mm, m, inch mm
oul Hno, Hnc, Fno, Fnc Hno
SP1 [mm] 200...9999 1000
nSP1 [mm] 200...9999 800
FSP1 [mm] 200...9999 1200
ou2 Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U |
SP2 [mm] 200...9999 2000
nSP2 [mm] 200...9999 1800
FSP2 [mm] 200...9999 2200
ASP [mm] 0...9999 0
AEP [mm] 0...9999 9999
rATE [Hz] 1...50 50
dSs1 [s] 0..0,1..5 0
drl [s] 0..0,1..5 0
ds2 [s] 0..0,1..5 0
dr2 [s] 0...0,1..5 0
dFo [s] 0..0,1..5 0
dis d1..3;rd1...3; OFF d3
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Repetibilidade / Precisdao

distancia

200...1000 mm
1000...2000 mm
2000...4000 mm
4000...6000 mm
6000...10000 mm

Freqiiéncia de medicéao

Reprodutibilidade dos
valores de medigcéo

branco (90 % de
remissao)

+5,0 mm
+55mm
+17,5mm
+ 27,5 mm

+ 60,0 mm

Luz externa sobre o objeto

Repetibilidade / Precisao

distancia

200...1000 mm
1000...2000 mm
2000...4000 mm
4000...6000 mm
6000...10000 mm

Freqiiéncia de medicéo

Reprodutibilidade dos
valores de medigcéo

branco (90 % de
remisséo)

+ 16,5 mm
+ 16,5 mm
+30,0 mm
+ 37,0 mm

+ 75,0 mm

Luz externa sobre o objeto

Repetibilidade / Precisao

distancia

200...1000 mm
1000...2000 mm
2000...4000 mm
4000...6000 mm
6000...10000 mm

Freqiiéncia de medicao

Reprodutibilidade dos
valores de medicéo

branco (90 % de
remissao)

+ 4,0 mm
+ 4.5 mm
+13,5mm
+19,0 mm

+ 37,0 mm

Luz externa sobre o objeto

Precisao

. . _ branco (90 % de
cinza (18 % de remissao)

remissao)
+7,5 mm + 15,0 mm
+10,0 mm + 15,0 mm
+22,5mm +25,0 mm
+40,0 mm + 35,0 mm
+ 70,0mm
50 Hz
<40 kIx
Preciséo

. . _ branco (90 % de
cinza (18 % de remissao)

remissao)
+16,5 mm + 26,5 mm
+16,5 mm + 26,5 mm
+37,0 mm +40,0 mm
+57,0 mm + 47,0 mm
— +85,0mm
50 Hz
40...100 klx
Preciséo

. . _ _ branco (90 % de
cinza (18 % de remissao)

remissao)
+4.5 mm +14,0 mm
+6,0 mm +14,5 mm
+14,5 mm +23,5mm
+21,0 mm +29,0 mm
- + 47,0mm
1Hz
< 40 kiIx

cinza (18 % de remissao)

+ 18,0 mm
+ 20,0 mm
+ 32,0 mm

+ 50,0 mm

cinza (18 % de remissao)

+ 26,5 mm
+ 26,5 mm
+47,0 mm
+ 67,0 mm

cinza (18 % de remissao)

+ 15,0 mm
+ 16,0 mm
+ 24,0 mm
+31,0 mm
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Repetibilidade / Precisdao

Reprodutibilidade dos

distancia valores de medico Precisao
bran.co~(90 % de cinza (18 % de remissao) brar?co~(90 % de
remissao) remissao)

200...1000 mm + 10,0 mm +10,0 mm + 20,0 mm

1000...2000 mm + 10,0 mm + 10,0 mm + 20,0 mm

2000...4000 mm +17,0 mm +18,0 mm +27,0 mm

4000...6000 mm + 22,0 mm + 25,0 mm +32,0 mm

6000...10000 mm +37,0 mm - +47,0mm

Frequéncia de medigcéo 1Hz

Luz externa sobre o objeto < 40...100 kix

Alcance de deteccgado do objeto preto (6% de remisséo) <=4000 mm

As valores aplicam-se a

condi¢cdes ambientais constantes

duracao de acionamento minima em minutos

23 °C /960 hPa
10

cinza (18 % de remissao)

+ 20,0 mm
+ 20,0 mm
+ 28,0 mm

+ 35,0 mm
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