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Sensor indutivo com 10-Link
1IK4012BFRKG/IO/US-104
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Caracteristicas do produto

Funcao elétrica PNP/NPN; (parametrizavel)
Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)
Interface de comunicagao 1O-Link

Invélucro forma construtiva de roscas
Dimensoes [mm] M30x1,5/L =65

Tens&o de operacéo V] 10..30 DC

Consumo de corrente [mA] <15

Classe de protecéo 1l

Protecgédo contra inversao de

polaridade sim

Funcao elétrica PNP/NPN; (parametrizavel)
Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)
Queda de tensdo max. da V] o5

saida de comutacao DC '

Intensidade de corrente [mA]

maxima constante da saida 100

de comutagdo DC

Frequéncia de comutagéo [Hz] 100

DC

P_rotggao contra curto- sim

circuitos

Protecdo contra sobrecarga sim

Faixa de deteccao

Ponto de comutagéo IO-Link  [mm] 2,4..12,1; (parametrizavel)

Range de medigdo IO-Link  [mm] 1,3..13

Fator de corregéo aco: 1/ acgo inoxidavel: 0,7 / latdo: 0,5 / aluminio: 0,5 / cobre: 0,4
Histerese [% de Sr] 3..15

Informacgé&o sobre a histerese parametrizavel

Erro de linearidade 10-Link [%0] + 2; (do valor da faixa de medicao final)
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Preciséo de repetibilidade da  [%)]

. - +1; (do valor da faixa de medigéo final)
saida analdgica

Coeficiente de temperatura

[%/K vom MEW] 03
Derivagéo de temperatura + 10 %,; (do valor da faixa de medigdo final)
Interface de comunicacao 1O-Link
Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)
Reviséo 10-Link 1.1
SDCI-Padrdo IEC 61131-9
Perfil Smart Sensor - SSP 0 Generic Profiled Sensor
Common - 1&D Identification and Diagnosis
Function Multiple switching signal
Function Teach channel
Modo SIO sim
Classe de master port exigida A
Tempo min. do ciclo do [ms] 3.2
processo
Dados do processo 10-Link Funcao Comprimento do bit
(ciclico) valor do processo 16
estado do dispositivo 4
informacgao de comutagao binéria 2
Funcgdes I0-Link (aciclico) Contador de ciclos de comutagéo; ativador de contador de ciclos; contador de
horas de operacao; temperatura interna; Indicagao especifica da aplicagao
DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 1344
Nota Para mais informacgdes consulte o arquivo PDF IODD em "downloads"

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -40...85
Protecao IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
EMC EN 61000-4-2 ESD 4 kv CD/8kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 VIim
EN 61000-4-4 Burst 2 kv
EN 61000-4-6 AF com fio v
EN 55011 classe B
Estabilidade de vibracdo EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de frequéncia,
1 oitava / minuto, em 3 eixos
Resisténcia a choques EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques
em cada direcao dos 3 eixos de coordenadas
Resisténcia duradoura ao EN 60068-2-27 Ea 40 g 6 ms; cada um com 4000 chogues em
choque cada direc¢do dos 3 eixos de coordenadas
Alteragdo rapida da EN 60068-2-14 Na TA=-40°C; TB=85°C;t1 =30 min; t2 =<
temperatura 10 s; 50 ciclos
MTTF [anos] 599
Software Embedded incluido sim
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Certificado UL Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentacdo Limited Voltage/Current
Numero de aprovagéo UL A034
Numero do arquivo UL E174191
Dados mecanicos
Peso [a] 120,9
Invélucro forma construtiva de roscas
Montagem embutido
Dimensoes [mm] M30x1,5/L =65
Designacgéo da rosca M30x 1,5
Materiais invélucro: latdo revestido com bronze branco; face ativa: PBT laranja;

janela LEDs: PEI; porcas de fixagao: latdo revestido com bronze branco

Displays / elementos de operacdo

Display Status de chaveamento 4 x LED, amarelo aceso

Acessodrios

Material incluido porcas de fixa¢éo: 2

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - conector

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4

2 _1
34
Conexéao
1 ) L+ L =) ? — L+
/2. /2. ===
O Ke. CRa,
hOa=1- e )
2: ouT 2
4: OUT / 10-Link 1

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 + 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragdes técnicas sem aviso prévio — PT-BR — 115983-00 — 13.06.2022 — &



