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Auslaufartikel

Auslaufdatum: 31.03.2026

Alternativartikel: E20136

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

Einsatzbereich
Funktionsprinzip  Reflexlichttaster

Applikation  Für den Einsatz in industriellen Anwendungen

Erfassungsbereich
Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

 
OKF; OUF; OOF

OKF

Tastweite Fiberoptik [mm]  40

OOF

Tastweite Fiberoptik [mm]  200

OUF

Tastweite Fiberoptik [mm]  40

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C]  -20...80
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Mechanische Daten
Gewicht [g]  36,5

Ausführung Tastkopf  gerade

Tastkopfgewinde  M6

Tastkopflänge [mm]  25

Gesamtlänge [mm]  290;  (+20 mm)

Minimaler Biegeradius [mm]  20

Faseranordnung  

Lichtleitfaser-Werkstoff  Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff  Aluminium

Lichtleitermantel-Werkstoff  PVC

Zubehör
Lieferumfang  Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl

Zahnscheiben: 2

Rändelmutter: 1 x M11

Bemerkungen
Verpackungseinheit  1 Stück


