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Caracteristicas do produto
Tipo de luz luz vermelha

Invélucro Retangular com rosca M18

Area de aplicacdo
Principio de funcionamento Sensores fotoelétricos por barreira
Aplicagdo Aplicagées industriais / automacéo industrial

Dados elétricos

Tensao de operagéo V] 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Tenséo de isolagédo vl 32

classificada

Consumo de corrente [mA] 16

Classe de protecéo 1l

Protec¢édo contra inversao de

polaridade sim
Tgmpo. d.e. atraso de [ms] 300
disponibilidade max.

Tipo de luz luz vermelha
Comprimento da onda [nm] 662

Funcéo elétrica PNP

Saida comutac&o com luz

Queda de tensdo max. da V] 25

saida de comutacao DC '

Intensidade de corrente [mA]

maxima constante da saida 200

de comutagdo DC

Frequéncia de comutagéo [Hz] 1000

DC

Protecéo contra curto- .
L sim

circuitos

Versdo da protecéo contra

L or impulso
curto-circuito P P
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Faixa de deteccao

Transmissor / receptor receptor

Alcance de deteccao [m] 20

Alcance/alcance de detecgéo .

ajustavel nao

Interface de comunicacao 1O-Link

Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)

Revisao I0-Link 1.1

SDCI-Padréo IEC 61131-9

Perfil Smart Sensor - SSP 0 Generic Profiled Sensor
Common - 1&D Identification and Diagnosis
Function Multiple switching signal
Function Teach channel

Modo SIO sim

Classe de master port exigida A

Tempo min. do ciclo do [ms] 25

processo

Dados do processo 10-Link Funcao Comprimento do bit

(ciclico) estado do dispositivo 4
informacéo de comutacéo binaria 1

Funcgdes 10-Link (aciclico) Indicagdo especifica da aplicagdo; contador de horas

de operacao; Contador de ciclos de comutacao

DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 1144

Nota Para mais informacdes consulte o arquivo PDF IODD em "downloads"

Condi¢cdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25. 60
Temperatura de [°C]

armazenamento -40...60
Protecdo IP 65: IP 67

Certificacdes / testes

EMC EN 60947-5-2

MTTF [anos] 961

Certificado UL Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentacdo Class 2
Numero do arquivo UL E174191

Peso [e]] 59,5

Invélucro Retangular com rosca M18

Dimensbes [mm] 52,6 x 19 x 36

Designacgéo da rosca M18 x 1

Materiais invélucro: zinco moldado sob pressao; parte traseira do involucro: PEI

Material da lente protetor frontal:PMMA

Orientacéo da lente Optica lateral
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Displays | elementos de operacao

Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
em operagéo 1 x LED, verde

Acessorios

Material incluido porca de fixacéo: 1

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagéo: A; Contatos: 4
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Conexao
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