DN4218

Fonte de alimentacdo do modo comutado 24 V DC
PSU-1AC/24VDC-12A/IOLI/IP67
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Fontes de alimentacéo
10-Link

tensao de saida
tensao de saida

CE cus @ IO-Link EE

LISTED

Dados elétricos

ArWOWNPEF

Tensdo nominal AC V] 230
Tensdo nominal DC V] 300
Frequéncia nominal AC [Hz] 50...60
Tensdo de entrada DC \Y] 110...300; (-20 % / +20 %)
Egnge de tenséo da entrada V] 100...240: (-15 % / +10 %)
Tensdo de saida DC I\ 24...28
Classe de protecéo |
Tempo de atraso de ms

disp(r))nibilidade max. mel 2000
Corrente max de §aida na [A] 125
tensdo min. de saida ’
Corrente max de §aida na [A] 107
tensdo max. de saida ’
Poténcia de saida W] 300
(duradoura)

Poténcia de saida (breve) W] 600
Fato.r de poténcia (tenséo 097
nominal de 230 V AC / 50 Hz) ’
Numero de circuitos de saida 4
Eficiéncia (tensdo nominal de  [%] 943
120 V AC/ 60 Hz) '
Eficiéncia (tensdo nominal de  [%)] 95,7

230 V AC / 50 Hz)
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Tempo de ligacdo em ponte  [ms]
em caso de falha de rede

(tenséo nominal de 120 V 44
AC /60 Hz)
Tempo de ligacdo em ponte  [ms]
em caso de falha de rede 44
(tens&o nominal de 230 V
AC /50 Hz)
Corrente de entrada (tensao [A] 32
nominal de 120 V AC / 60 Hz) '
Corrente de entrada (tensao [A] 168
nominal de 230 V AC / 50 Hz) ’
Interface de comunicacao 10-Link
Tipo de transferéncia COM3 (230,4 kBaud)
Revisao I0-Link 1.1
Perfil Common - 1&D Identification and Diagnosis
Modo SIO sim
Tempo min. do ciclo do [ms] 2
processo
DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 1535
Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...55
Aviso sobre a temperatura do no caso das seguintes temperaturas ambientes, deve-se observar a redugao
ambiente da carga maxima de corrente indicada no manual de operacao.: 70 °C
Temperatura de [°C] -40..85
armazenamento
Umidade relativa do ar max. [%0] 95; (umidade relativa)
Altura max. acima do nivel do  [m] 5000
mar
Protecéo IP 65; IP 67
Grau de sujidade 3
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CertificacOes | testes
EMC EN 61000-4-2 CD
EN 61000-4-2 AD

8 kV / critério de falha A
15 kV / critério de falha A

EN 61000-4-3 80 Mhz...2.7 GHz / 20 V/m critério de falha A

EN 61000-4-3 2.7 GHz...6 GHz kV / 10 V/m critério de falha
A

EN 61000-4-8 50 /60 Hz /30 A/m critério de falha A

EN 61000-4-4 Burst
EN 61000-4-5 Surge
EN 61000-4-5 Surge
EN 61000-4-5 Surge
EN 61000-4-5 Surge
EN 61000-4-5 Surge
EN 61000-4-5 Surge

4 kV [ critério de falha A

2 kV Lx / Ly / critério de falha A

4 kV L/ PE / critério de falha A

1 kV +/ -/ critério de falha A

1 kV + -/ PE / critério de falha A

1 kV + -/ PE / critério de falha A

1 kV DC-OK / PE / critério de falha A

EN 61000-4-6

EN 61000-4-11
EN 61000-4-11
EN 61000-4-11
EN 61000-4-11

0.15...80 MHz / 20 V critério de falha A
0V até 1 ciclo / critério de falha A

40 % of V / 200 ms critério de falha A
70 % of V / 500 ms critério de falha A
0V /5000 ms critério de falha C

VDE 0160 1550 V / 1.3 ms critério de falha A
EN 55032 Class B
EN 55032 Class B
EN 55011 Class B
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
Resisténcia duradoura ao IEC 60068-2-27 30g6ms/20g 11 ms
choque
Resisténcia a vibragbes IEC 600068-2-6 2.17,8Hz+1,6mm/17.8..500Hz 2 g
MTTF [anos] 31
Peso [e]] 1524,5
Invélucro Retangular

Tipo de montagem montagem da parede traseira
199,7 x 178 x 59,5

Materiais invélucro: liga de aluminio; Tampa do invélucro: PC; parafusos: ago bronzeado

Dimens@es [mm]

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - Fontes de alimentacao

Conexéo: 1 x 7/8"; Bloqueio: latdo

3;2
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1. PE
2:L
3N
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Conexao elétrica - 10-Link

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 5; Bloqueio: latdo

2__1
s
3 4
1. L+ (Us)
2:n.c
3: L- us)
4: |0-Link
5:n.c

Conexao elétrica - tensao de saida

Conexdo: 2 x M12; codificagdo: A; Contatos: 5; Bloqueio: latdo
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1: L+ (UA2)
2: L- (UA1)
3:L- (UA2)
4: L+ (UA1)

Diagramas e curvas

Diagrama de blocos
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PSU-1AC/24VDC-12A/IOLI/IP67

curva caracteristica de saida

Output Voltage
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curva caracteristica de nivel de
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curva caracteristica de reducao
¢ Allowed Output Power
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urv racteristica de autonomi .
e caso de quedade energa | HOI-UP Time at 24V ») 24v 150 Wiyp. C) 24V 300 Wiyp.
8oms— — — 1 —— _B) 24V 150 W min. D) 24\{ 300 W min.
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