AL2341

Moédulo de entrada 10-Link
10-Link Module 10x2 DI M12 IP67
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Dados elétricos

Tensdo de operagéo V] 18...30 DC
Consumo de corrente [mA] 100...1100; (US)

Classe de protecéo 1

Alimenta¢éo do sensor US

Capacidade de corrente por [A]
porta

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e

saidas Quantidade de entradas digitais: 20

Quantidade de entradas

L 20; (10 x 2 PNP tipo 2 conforme IEC 61131-2)
digitais
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Moédulo de entrada 10-Link
10-Link Module 10x2 DI M12 IP67

Alimentagéo de sensor das

entradas 10-Link

Fontes de alimentacdo V] 16...30

Interface de comunicagéo 1O-Link

Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)

Revis&o 10-Link 1.1

SDCI-Padrao IEC 61131-9

Perfil Smart Sensor - SSP 0 Generic Profiled Sensor
Function Device identification
Function Process data variable
Function Device diagnosis

Modo SIO nédo

Classe de master port exigida

Tempo min. do ciclo do [ms] 43

processo '

DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 940

Temperatura ambiente [°C] -25...60

armasenaments - 25..70

Umidade relativa do ar max. [%0] 90

,r:d;urra méax. acima do nivel do  [m] 2000

Protecao IP 65; IP 67

Grau de prote¢do (NEMA 6P

250)

Fluidos quimicos ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA

EMC EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
IEC 61131-9

Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27

Resisténcia a vibragbes DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6

MTTF [anos] 140

Dados mecanicos

Peso (¢]] 392,5

Invélucro Retangular

Tipo de montagem montagem da parede traseira
Dimensbes [mm] 208 x 59,3 x 38,4

Materiais invélucro: PA laranja; soquete: latdo niquelado
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Displays | elementos de operacao

Display em operagdo 1 x LED, verde
Erro 1 x LED, vermelho
Funcéo 1 x LED, amarelo
Acessorios
Acessorio opcional tampa de protegdo para conectores fémea M12
Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - Entradas
Conexdo: 10 x M12; codificagao: A; Contatos: 4
1 2

alimentacao do sensor + 24 V DC (US)
Entrada digital DI2

alimentacao do sensor GND (US)
Entrada digital DI1

ndo conectado

a b wdNPF

Conexao elétrica - 10-Link

Conexdo: 1 x M12; codificagéo: A; Contatos: 4

2 1

3 4
X1
1 +24V DC (US)
2 nao conectado
3 GND (US)
4 10-Link
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