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Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei ja
Lackvertraglich ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung V] <30DC
Schutzklasse Il

Max. Eingangsleistung [mw] Gruppe IlI: 1000; Gruppe IlI: 1000
Strombelastbarkeit gesamt [A] 1

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...85

Hinweis zur Bei Einsatz im Ex-Bereich: Umgebungstemperatur laut Geratekennzeichnung
Umgebungstemperatur

Schutzart IP 67; (bei Anwendung auRerhalb des Ex-Bereichs: IP 68 / IP 69K)
Zulassung BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X

ATEX Geratekennzeichnung €x 111G ExiallB T6 Ga Ta: -25...75°C

€x 112G ExialIC T6 Gb Ta: -25...75°C

€y 111G ExiallB T5 Ga Ta: -25...85°C

€x 112G Exia lIC T5 Gb Ta: -25...85°C
111D Ex ia I1IB T200 85°C Da Ta: -25...75°C

=

Nispli

» 11 1D Ex ia IlIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C
€% 111D Ex ia IlIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C

Sicherheitskennwerte

Max. Eigenkapazitat [nF] 0,5

Max. Eigeninduktivitat [LUH] 10
Gewicht [0] 194
Abmessungen [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Werkstoff Griffkdrper TPU
Werkstoff Uberwurfmutter Messing, vernickelt
Werkstoff Dichtung FKM
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Bemerkungen
Bemerkungen Bei Einsatz im Ex-Bereich gelten besondere Bedingungen fir den sicheren Betrieb.
Befolgen Sie die entsprechenden Hinweise in
der Betriebsanleitung (Ex-Schutz relevanter Teil).
Verpackungseinheit 1 Stick

Elektrischer Anschluss
Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, blau, @ 4,9 mm; 4 x 0,34 mm?2 (42 x @ 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Kontakte: 4, vergoldet; Griffkdrper: TPU, orange; Arretierung: Messing, vernickelt;
Dichtung: FKM; Anzugsdrehmoment: 1,2...1,5 Nm
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Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weild

ifm electronic gmbh « FriedrichstralRe 1 + 45128 Essen — DE-DE — ENCO2A — 21.10.2025 — &



