ACb5218

AS-Interface-Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik
ClassicLine 2A0 C IP67
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Anzahl der Ein- und
Ausgange

Einsatzbereich

Anzahl der analogen Ausgange: 2

Ausfihrung

Applikation

Elektrische Daten

Klemmschienengehause

Feldmontage

Betriebsspannung \Y]
Max. Stromaufnahme aus [mA]
AS-i

Verpolungsschutz

Zusétzliche V]
Spannungsversorgung

Max. Stromaufnahme aus [mA]
zusatzlicher Versorgung

Watchdog integriert

18...31,6 DC
50
ja
16...30 DC; (AUX)
2000

ja

Ein-/Ausgénge

Anzahl der Ein- und
Ausgange

Anzahl der analogen Ausgange: 2

Ausginge

Anzahl der analogen

Ausgange

Analogausgang Strom [mA]

Max. Spannungsabfall Gber \Y|
Birde bei Nennstrom

Auflésung Analogausgang

2; (Anschluss von 2-, 3- und 4-Draht-Aktuatoren)

4..20

10

12 bit
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ACb5218

AS-Interface-Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik
ClassicLine 2A0 C IP67

Genauigkeit /| Abweichungen

Messfehler [% vom Endwert] 0,5

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Lagertemperatur [°C] -25...70
tﬂuiﬁ‘eilcj:ﬁ?;(%i relative [%] 90; (nicht kondensierend)
Max. Hohe tiber NN [m] 2000

Schutzart IP 67
Verschmutzungsgrad 2

Zulassungen |/ Prufungen

EMV EN 50295

EN 61000-6-2

EN 61000-6-3
MTTF [Jahre] 125
UL-Zulassung Spannungsversorgung Class 2

AS-i Kennwerte

AS-i Version 2.11;3.0

Erweiterter Adressiermodus nein

AS-i Master Profil M3; M4

AS-i Profil S-7.35

AS-i E/A-Konfiguration [hex] 7

AS-i ID-Code [hex] 35

AS-i Zertifikat 124001

Gewicht [¢]] 183

Gehause Quaderférmig

Montageart Schnellmontage; AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar;
Tragschienenmontage; (TH35 (EN 60715))

Abmessungen [mm] 103 x 45 x 44,7

Werkstoffe PA; Piercingkontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt

Anzeigen | Bedienelemente

Anzeige Analogsignal LED, gelb Kanale AO1...AO2
Betrieb LED, grin AS-i, AUX
Fehler LED, rot

Elektrischer Anschluss

Modulanschluss Flachkabel

Lieferumfang Untertell
Zubehor optional Verschlusskappe: M12, E73004

ifm electronic gmbh « FriedrichstraBe 1 » 45128 Essen — Technische Anderungen behalten wir uns ohne Ankiindigung vor! — DE-DE — AC5218-00 — 08.12.2025 — &



ACb5218

AS-Interface-Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik
ClassicLine 2A0 C IP67

Bemerkungen
Bemerkungen Zwischen AS-i und AUX und zwischen AS-i und den
Analogausgangen bestehen galvanische Trennungen.
Zur Speisung der Aktuatoren kann die Spannungsversorgung
an den Pins 1 und 3 verwendet werden.
Ein 3-Leiter Anschluss ist mit externer Briicke moglich.
Verpackungseinheit 1 Stick

Elektrischer Anschluss

Schnellmontagetechnik fir AS-i Flachkabel: ; Ausrichtung in drei Richtungen mdéglich

Steckverbindung: M12; Codierung: A; Kontakte: 5

Analogausgang
Aktuatorversorgung + 24 V
Analogausgang AO +
Aktuatorversorgung 0 V
Analogausgang AO -
Funktionserde FE
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