SM4120

Sensor de vazao magnético-indutivo
SMR14XGXFRKG/US-100

M4x0,7
/
- 7] !
_.?._ = I. 7 ”
f=IH | ! | = - S
- — - =
| }
299 | 38 | 422
-3
=
™ (o]
Sy = {
= ] _._._)..__ =
0] ( ol
: | ) {}8
- 110 _

0)
7
I

IrD

C€E ®w 10-Link

LISTED

Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 2; Quantidade de saidas analdgicas: 1

saidas
Alcance de medigdo [mI/min] 5...5000
Conexéo de processo conexao da rosca G 1/4 rosca externa DN6 vedacao chata
edeapicacto
Caracteristica especial Contatos banhados a ouro
Substancias Fluidos liquidos condutivos; agua; fluidos & base de agua
Informacéo sobre fluidos condutibilidade: = 20 pS/cm
viscosidade: < 70 mm2/s (40 °C)
Temperatura do fluido [°C] -20...90
Resisténcia a pressao 16 bar 1,6 MPa
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Dados elétricos

Tens&o de operagdo V] 18...30 DC; (para SELV/PELV)
Consumo de corrente [mA] <80

Resisténcia de isolamento MQ]
min.
Classe de protecéo 1

100; (500 V DC)

Protegéo contra inversao de

polaridade sim
Retardo de prontidédo [s] 5
Principio de medida magnético-indutivo

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 2; Quantidade de saidas analdgicas: 1

saidas

Entradas reinicio do contador

Saidas totais 2

Sinal de saida sinal de comutacao; sinal analdgico; sinal de
pulso; 10-Link; sinal de frequéncia; (configuraveis)

Funcéo elétrica PNP/NPN

Quantidade de saidas digitais 2

Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)

Queda de tensdo max. da I\ 5

saida de comutagdo DC

Intensidade de corrente [mA]

maxima constante da saida 100

de comutagao DC
Quantidade de saidas

. 1

analdgicas
Corrente da saida analégica [mA] 4...20; (de escala ajustavel)
Carga max. [Q] 500
Saida de impulso Medicao de vazéo
Protecgédo contra curto- .

o sim
circuitos
Versédo da protegdo contra .

L por impulso

curto-circuito
Protecado contra sobrecarga sim

Faixa de medicao / de ajuste

Alcance de medigao [ml/min] 5...5000

Escala do display [ml/min] -6000...6000

Resolucéo [ml/min] 1

Ponto de comutagdo SP  [ml/min] 33...5000

Ponto de comutacao e retorno

rP 7...4974
[ml/min]

Ponto inicial do sinal

analégico ASP 0...3993
[ml/min]
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Ponto final do sinal analégico

AEP 1007...5000
[ml/min]
Sistema de corte para baixa
vazao LFC 5...250
[ml/min]
Ponto final de frequéncia FEP
. 1005...5000
[ml/min]
Frequéncia no ponto final [Hz]
FRP 1...10000
Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico
Comprimento do pulso [s] 0,005...2
Valéncia de impulso 0,001...99990000 |
Controle de temperatura
Alcance de medigdo [°C] -20...90
Escala do display [°C] -42...112
Resolucéo [°C] 0,1
Ponto de comutacdo SP [°C] -19,6...90
Ponto de comutacao e [°C] -20...89.6
retorno rP
Pont9 |'n|C|aI do sinal [°C] -20..68
analdgico
Ponto final do sinal analégico [°C] 2...90
Em intervalos de [°C] 0,1

Precisao |/ desvios

Controle de fluxo

Precisdo (na area de
medicao)
Repetibilidade +0,2 % MEW

+ (0,8 % MW + 0,2 % MEW)

Controle de temperatura
Precisédo K] +2,5(Q > 1I/min)

Tempos de reacao

Controle de fluxo

Retardo de partida [s] 0...50
Tempo de resposta [s] <0,25; (dAP =0, T09)
Amortecimento do valor de [s] 0.5

processo dAP

Controle de temperatura

Tempo de resposta [s] 15; (Q > 1 l/min, T09)

Software | programacao

Possibilidades de ajuste dos histerese / janela; abertura / fechamento; l6gica de comutacéo;
parametros Frequencia de saida; saida de corrente/pulso; Tempo de retardo

de partida; display que pode ser desligado; Unidade do display

Interface de comunicagéo 1O-Link
Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)
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Reviséo 10-Link 1.1
SDCI-Padréo IEC 61131-9
Perfil Common - 1&D Identification and Diagnosis
Modo SIO sim
Classe de master port exigida A
Dados do processo 3
analégicos
Dados do processo binarios 2
Tempo min. do ciclo do [ms] 8
processo
DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 943
Condi¢cdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -20...60
armasenamento - 25..80
Protecao IP 65; IP 67
EMC DIN EN 60947-5-9
Resisténcia a choques DIN IEC 68-2-27 20 g (11 ms)
Resisténcia a vibragbes DIN IEC 68-2-6: 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 114
Certificado UL NuUmero de aprovacédo UL 1014
Numero do arquivo UL E174189
Diretiva de equipamentos sob Boas praticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos
pressao do grupo 2; substancias do grupo de fluidos 1 sob encomenda

Dados mecanicos

Peso [o] 706,9

Invélucro Retangular

Dimensbes [mm] 110 x 48 x 73

Materiais 1.4408 (ago inoxidavel / 316); 1.4404 (aco inoxidavel / 316L); PC; PBT+PC-GF30
Materiais em contato com o Secgdo do tubo: 1.4404 (aco inoxidavel / 316L); Vedagdo da conexdo do
fluido processo: NBR reforgo de fibras Junta; PEEK; EPDM,; Fibra de carbono PEEK
Conexdao de processo conexdo da rosca G 1/4 rosca externa DN6 vedacéo chata

Displays /| elementos de operacao

Display display colorido 1,44", 128 x 128 pixels
2 X LED, amarelo

Observacdes MW = valor de medig&o
MEW = Valor final da faixa de medicéo
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexéo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4, dourado
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Conexao

OuUT1:

ouT2:
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Codificacao de cores conforme DIN EN 60947-5-2

saida de comutacao Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico
saida de comutacao controle de temperatura

saida de impulso contador de quantidade

Frequencia de saida monitoramento de vazéo

Frequencia de saida controle de temperatura

saida de sinal Contadores pré-programaveis

10-Link

saida de comutacdo Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico
saida de comutacao controle de temperatura

saida analdgica fluxo

saida analégica temperatura

Entrada reinicio do contador

Cores dos fios :

preto

marrom

azul

branco
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Diagramas e curvas
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Perda de presséo / vazao volumétrica
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